


Kurzbeschreibung:

Ortsfeste Fehlerstrom-Schutzeinrichtung in Steckdosenaus-
fihrung (SRCD) nach DIN VDE 0662.

Der STOTZ FI-SCHUKOMAT F 402 arbeitet spannungsunabhan-
gig wie konventionelle STOTZ-Fehlerstrom-Schutzschalter der
Baureihe F 3.

Der F 402 beherrscht Wechsel- und pulsierende Gleichfehler-
stréme.

Es werden AuBenleiter (L) und Neutralleiter (N) geschaltet.

Der Schutzleiter (PE) wird zuséatzlich durch den Wandler gefihrt
und somit Uberwacht aber nicht geschaltet. Dadurch wird auch
bei unterbrochenem PEN-Leiter Schutz gewahrt, Der STOTZ FI-
SCHUKOMAT F 402 verfligt wie jede Fehlerstrom-Schutzeinrich-
tung Uber eine Funktionspriftaste, die regelméaBig zu betétigen ist.
Uber einen Schiebeschalter kann nach dem Prifen wieder ein-
geschaltet werden.

Anwendung:

Der ortsfeste STOTZ FI-SCHUKOMAT F 402 in Steckdosenaus-
flhrung mit Uberwachtem Schutzleiter dient dem Schutz von Per-
sonen und Sachen (Schutzpegelerhthung). Der F 402 ist gedacht
zur Verwendung in vorhandenen Installationen, wo nicht ohne
gréBeren Aufwand ein FI-Schutzschalter in den Haupt- oder
Unterverteiler eingesetzt werden kann.

Hauptzielgruppe sind TN-C Systeme (,Klassische Nullung®) ohne
separat geflhrten Schutzleiter PE. Aber auch in anderen System-
formen wie z. B. in TN-S und TT-Systemen ist der F 402
einsetzbar.

Wichtiger Hinweis:

In Neuinstallationen darf der F 402 (nach E DIN VDE 0662) nicht
anstelle der in DIN VDE 0100 Teil 7.. geforderten Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0664 wie z.B. fur Badezimmer
und AuBensteckdosen eingesetzt werden.

Installationsmdglichkeiten

TN-S-System (-Netz) TN-C-System (-Netz)
(mit BiIdungTN-S-Syslem
an der Steckdose)

Technische Daten

Bestimmungen:
Polzahl:

Fl-geschitzte Abgangsleiter:

Bemessungsstrom Iy

Bemessungsfehlerstrom Iar:
Bemessungsspannung Uy:

Bemessungsfrequenz:

Auslosezeiten bei 1 x lar:
5xlar:

KurzschluBfestigkeit:

StoBstromfestigkeit:

Schalthebel:

Priftaste:
Umgebungstemperatur:
Klimafestigkeit:

Gebrauchslage:

DIN VDE 0662 (Entwurf) und 0620
2 polig geschaltet (L, N);

PE Uberwacht B
L, N, PE ’)
16 A

10 mA u. 30 mA ~

230 V~ i

50/60 Hz

=200 ms

= 40ms

1500 A (in Verbindung mit einer
25 A gL Vorsicherung bzw. einem
STOTZ-Sicherungsautomat der
Reihe S2 in B-Charakteristik

I, < 25 A)

250 A (StoBstromform 8/20

nach DIN VDE 0432 Teil 2)

grau

gelb

Tmax. +40°C, Tmin. —25°C ﬁ
nach IEC 68-2-30: zyklisch

(28 Zyklen)

beliebig

AnschluB: 1,5 mm? ... 2,5 mm?2 (AnschluB von
Aluminiumleitern maéglich);
schraubenlose Klemmen

Befestigung: Schraubbefestigung (keine Krallen)

Gewicht: 135 g (incl. Zentralscheibe und
Abdeckrahmen)

Schutzart: IP 21

Auswahltabelle

Bemes-| Bemes-| Bestell- bbn Farbe

sungs- | sungs- | angaben 4016779

fehler- | strom |Kurz-

strom |[I. A bezeichnung Erzeugnis-Nr.

lor mA

10 16 F402/4-16/0,01 | GHF 402 1004 R 1460 | 163903 |alpin-

weiB

30 16 F402/4-16/0,03 | GHF 402 1004 R 2460 (140409 |alpin-

weiB

30 16 F402/6-16/0,03 | GHF 402 1006 R 2460 | 140508 |grau

TT-System (-Netz)

schwarz L schwarz L schwarz L
grau oder

blau N gran/gelb PEN blau N

arin/gelb PE

Die Aufteilung kann z.B.
— im Wohnungsstromverteiler

— im Zuge der Leitungsfiihrung in

einer Verbindungsdose

— in einer Geratedose (Schalterdose)
— oder an der AnschluBstelle selbst

z.B, an der Steckdose, im Leuchten-

auslaB vorgenommen werden.

AL EB D
M

PE
(gran/gelb)

Zweileitersystem

Als vorlibergehende provi-
sorische Verbesserung des
Schutzes wird bis zu einer
néchsten Anderung der An-
lage oder der Modernisierung
oder Renovierung des
Gebaudes/der Wohnung/
des Wohnraumes der Einsatz
von RCD (Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen/
Differenzstrom-Schutz-
einrichtungen) mit einem
Nennfehlerstrom/Nenn-
differenzstrom von héchstens
30 mA im Zweileitersystem
ohne Verlegung eines
Schutzleiters zur Erfiillung
der Anpassungsforderung
zugelassen.

Als Termin fur das Ende der
provisorischen Verbesserung
des Schutzes gilt der Zeit-
punkt der zuerst vorkommen-
den MaBnahme (Anderung .../
Modernisierung .../Renovie-
rung ...), spétestens jedoch
bis 1. Mérz 2002.

Gilt flr die neuen Bundes-
lander und den Ostteil Berlin
(Beitrittsgebiet).
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