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HD installatiekasten

HD installatiekasten

Type HD
Kasten met aardlekschakelaars

In de HD installtiekasten zijn de volgende componenten toegepast:
• Hoofdschakelaar
• PLS’en, standaard voorzien van een 16A patroon
• Aardlekschakelaars, klasse A
• Beltransformator 1A
De 3-fasen kookgroep bestaat uit schroefpatroonhouders. 
Deze installatiekasten zijn voorzien van uitwisselbare inzetstukken 
aan de zijkanten en ze zijn aan de onderzijde open.
Aan de bovenzijde zijn deze kasten uitgevoerd met inzetstuk, 
type 175-05. De aardrail heeft een buitenliggende aansluiting.
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HD installatiekasten

Typecodering

Hieronder geven wij u een verklaring van de opbouw van onze typenummers. 
Uit de typenummers is de inhoud van de groepenkast af te leiden.

Voorbeeld :

Positie 1. HD = installatiekast met patroonlastscheider (PLS)

Positie 2. Nominale stroom van de aardlekschakelaar
  Geen vermelding  = 40A (standaard)
  6   = 63A

Positie 3. Eerste aardlekschakelaar (groen gemerkt)
  Geen vermelding of 0 = geen aardlekschakelaar
  3   = aardlekschakelaar met aanspreekstroom  
        van 30 mA

Positie 4. Aantal groepen achter de aardlekschakelaar van positie 3

Positie 5.  Tweede aardlekschakelaar (wit gemerkt)
  0   = geen tweede aardlekschakelaar
  3   = aardlekschakelaar met aanspreekstroom 
        van 30 mA

Positie 6. Aantal groepen achter de aardlekschakelaar van positie 5

Positie 7. Verbindingsstreepje

Positie 8. Aantal polen van de eerste aardlekschakelaar
  Geen vermelding of 0 = geen aardlekschakelaar
  2   = tweepolig, 1 fase aansluiting
  4   = vierpolig, 3 fasen aansluiting 

Positie 9. Aantal polen van de tweede aardlekschakelaar
  Geen vermelding of 0 = geen aardlekschakelaar
  2   = tweepolig, 1 fase aansluiting
  4   = vierpolig, 3 fasen aansluiting

Positie 10. Ingebouwde extra’s
  T  = beltransformator 1A
  F  = fornuisgroep 1 fase
  K  = kookgroep 3 fasen
  H42  = tweepolige hoofdschakelaar, 40A in de kast geplaatst
  H44 = vierpolige hoofdschakelaar, 40A in de kast geplaatst
  HS404 = vierpolige hoofdschakelaar 40A in een aparte kast

* = afmeting 220 x 220 mm

geen* = afmeting 220 x 330 mm

HD    -   3   2   0   1   -   2   0   T
 pos. 1 pos. 2 pos. 3 pos. 4 pos. 5 pos. 6 pos. 7 pos. 8 pos. 9 pos. 10
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2 t/m 8 lichtgroepen

HD installatiekasten

2 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 220 mm HD3200-20+H42* 6925.110

Twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad
met een tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast.
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3 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm HD3231-22F+H42 6925.520 x

Twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en één groep
achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met een
tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast.
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4 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm

220 x 330 mm

HD3232-22+H42

HD3232-22T+H42

6925.132

6927.135 x

Twee groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en twee groepen
achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met een
tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast.

Afmeting Type Bestelnummer B
e
lt

ra
fo

K
o
o
k
g
ro

e
p

F
o
rn

u
is

g
ro

e
p

O
S

B

W
C

D

4 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm HD3331-22FT+H42 6927.553 x x

Drie groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en één groep achter
een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1fase bedraad met een tweepolige
hoofdschakelaar 40A in de kast.
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2 t/m 8 lichtgroepen

HD installatiekasten

5 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm

220 x 330 mm

HD3332-22+H42

HD3332-22T+H42

6925.170

6927.198 x

Drie groepen achter tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en twee groepen achter
een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met tweepolige
hoofdschakelaar 40A in de kast.
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6 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm HD3333-22+H42 6925.173

Drie groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en drie groepen
achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met tweepolige
hoofdschakelaar 40A in de kast.
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8 Lichtgroepen, 1 Fase

220 x 330 mm HD3434-22T+H42 6927.265 x

Vier groepen achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA en vier groepen
achter een tweepolige aardlekschakelaar 30 mA, 1 fase bedraad met een
tweepolige hoofdschakelaar 40A in de kast.
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8 Lichtgroepen, 3 Fasen

220 x 440 mm HD3434-44+HS404 6926.236

Vier groepen achter een vierpolige aardlekschakelaar 30 mA en vier groepen
achter een vierpolige aardlekschakelaar 30 mA, 3 fasen bedraad met een
vierpolige hoofdschakelaar 40A.

Afmeting Type Bestelnummer B
e
lt

ra
fo

K
o
o
k
g
ro

e
p

F
o
rn

u
is

g
ro

e
p

O
S

B

W
C

D



143|

12

Overige installatiekasten

Overige installatiekasten

In dit hoofdstuk vindt u de volgende installatiekasten:
• Aardlekschakelaarkasten
• Lichtgroepkasten
• Kasten met overspanningsbeveiliging
• Installatiekasten leeg en dataverdeelkast
• Fornuisgroepen
• Smeltveiligheden
• Railkasten en klemmenkasten
• Schakelaarkasten
• Huisinstallatiekasten en meterborden
• Keukenverdelers
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Aardlekschakelaarkasten

Overige installatiekasten

Aardlekschakelaarkasten

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Onder- en bovenzijde open. 

HD3000-20
Bestelnummer 6960.110

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, tweepolig, 30mA.
Twee aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD3000-20G
Bestelnummer 6960.130

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, tweepolig, 30mA.
Exclusief aansluitblokjes

Omschrijving

HD3000-40G
Bestelnummer 6961.150

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, vierpolig, 30mA.
Exclusief aansluitblokjes

Omschrijving



Overige installatiekasten

145|

12

Aardlekschakelaarkasten

Overige installatiekasten

HD3000-40
Bestelnummer 6961.130

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, vierpolig, 30mA. Twee
aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD3000-20H
Bestelnummer 6960.120

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, tweepolig, 30mA.
Twee aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD3000-40H
Bestelnummer 6961.140

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast 1 aardlekschakelaar 40A, vierpolig, 30mA. Twee
aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD0050-04
Bestelnummer 6961.110

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, vierpolig, 300mA.
Twee aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving
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Aardlekschakelaarkasten

Overige installatiekasten

HD0050-04H
Bestelnummer 6961.120

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 40A, vierpolig, 300mA.
Twee aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD63000-40H
Bestelnummer 6961.520

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 63A, vierpolig, 30mA. Twee
aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD60050-04H
Bestelnummer 6961.510

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met één aardlekschakelaar 63A, vierpolig, 300mA.
Twee aansluitblokjes; per blok 2x10 mm² en 1x16mm²

Omschrijving

HD3030-22
Bestelnummer 6960.140

220 x 110 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met twee aardlekschakelaars 40A, tweepolig 30mA.
Inclusief twee aansluitblokjes; per blok 2 x 10mm² en 1 x 16mm².

Omschrijving



Overige installatiekasten

147|

12

Aardlekschakelaarkasten

Overige installatiekasten

HD3030-44H
Bestelnummer 6961.160

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met twee aardlekschakelaars 40A, vierpolig, 30mA.Omschrijving

HD3050-44H
Bestelnummer 6961.170

220 x 165 mmAfmeting

Aardlekschakelaarkast met twee aardlekschakelaars 40A, vierpolig, resp.  30
en 300mA.

Omschrijving
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Lichtgroepenkasten

Overige installatiekasten

Lichtgroepkasten

ABB heeft de volgende soorten kasten met lichtgroepen: 
-Lichtgroepen met automaten
-Lichtgroepen met PLS’en 
-Lichtgroepen met patroonhouders
-Licht- en krachtverdeelkasten 
 

Lichtgroepen met automaten

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onderzijde open, uitgezon-
derd HAV1 en HAV2. Aan de bovenzijde uitgevoerd met: 
HAV1, HAV2: 65-01 onder- en bovenzijde. 
HAV3 - HAV7: 175-05 boven 
Toegepaste componenten: 
HAV1, HAV2: Hafomaat 
HAV3 - HAV7: Flexomaat 
HAV3 - HAV7: door middel van het doorverbinden van de klemmen om te bouwen
naar een 1 fase uitvoering. 

HAV1
Bestelnummer 6966.115

110 x 220 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A met Hafomaat, geen Busboard. Eénpolig beveiligd en
tweepolig geschakeld.

Omschrijving

HAV1-S
Bestelnummer 6966.117

82 x 220 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A met Hafomaat, geen Busboard. Eénpolig beveiligd en
tweepolig geschakeld.

Omschrijving
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Lichtgroepenkasten

Overige installatiekasten

HAV2
Bestelnummer 6966.125

110 x 220 mmAfmeting

Twee lichtgroepen 16A met Hafomaat, geen Busboard. Eénpolig beveiligd en
tweepolig geschakeld.

Omschrijving

HAV3*
Bestelnummer 1SPF006966F0135

220 x 220 mmAfmeting

Drie lichtgroepen 16A, voorzien van Busboard, 3 fasen uitvoering. Eénpolig
beveiligd, tweepolig geschakeld.

Omschrijving

HAV4*
Bestelnummer 1SPF006966F0145

220 x 220 mmAfmeting

Vier lichtgroepen 16A, voorzien van Busboard, 3 fasen uitvoering. Eénpolig
beveiligd, tweepolig geschakeld.

Omschrijving

HAV5*
Bestelnummer 1SPF006966F0155

220 x 220 mmAfmeting

Vijf lichtgroepen 16A, voorzien van Busboard, 3 fasen uitvoering. Eénpolig
beveiligd, tweepolig geschakeld.

Omschrijving
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Overige installatiekasten

HAV6*
Bestelnummer 1SPF006966F0165

220 x 220 mmAfmeting

Zes lichtgroepen 16A, voorzien van Busboard, 3 fasen uitvoering. Eénpolig
beveiligd, tweepolig geschakeld.

Omschrijving

HAV7*
Bestelnummer 1SPF006966F0175

220 x 220 mmAfmeting

Zeven lichtgroepen 16A, voorzien van Busboard, 3 fasen uitvoering. Eénpolig
beveiligd, tweepolig geschakeld.

Omschrijving
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Overige installatiekasten

Lichtgroepkasten met PLS'en

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. HSV11 - HSV13 aan de onder- en
bovenzijde uitgevoerd met 65-01. HS11 - HS12 aan de onderzijde open en aan de
bovenzijde uitgevoerd met de 175-01. HS13 - HS16 aan de onderzijde open en aan
de bovenzijde uitgevoerd met de 175-05. 3-Fasen uitgevoerd door middel van het
doorverbinden van klemmen, om te boven naar een 1-fase uitvoering. 

HSV11
Bestelnummer 6967.210

110 x 220 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HSV11-S
Bestelnummer 6967.212

82 x 220 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HSV12
Bestelnummer 6967.220

110 x 220 mmAfmeting

Twee lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving
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Lichtgroepkasten met PLS'n

Overige installatiekasten

HSV13
Bestelnummer 6967.230

110 x 220 mmAfmeting

Drie lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HS11
Bestelnummer 6967.110

220 x 165 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HS13
Bestelnummer 1SPF006967F0130

220 x 220 mmAfmeting

Drie lichtgroepen 16A. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HS14
Bestelnummer 1SPF006967F0140

220 x 220 mmAfmeting

Vier lichtgroepen 16A. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving
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Lichtgroepkasten met PLS'n

Overige installatiekasten

HS15
Bestelnummer 1SPF006967F0150

220 x 220 mmAfmeting

Vijf lichtgroepen 16A. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving

HS16
Bestelnummer 1SPF006967F0160

220 x 220 mmAfmeting

Zes lichtgroepen 16A. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld.Omschrijving
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Overige installatiekasten

Lichtgroepen met patroonhouder

Dubbelpolig beveiligd met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onder-
en de bovenzijde uitgevoerd met respectievelijk:
HRV11: 65-01 aan de onder- en bovenzijde
HRV12 – HRV14: 175-05 boven en de 175-01 onder.  

HRV11
Bestelnummer 6968.110

110 x 220 mmAfmeting

Eén lichtgroep 16A. Tweepolig beveiligd en geschakeld.Omschrijving

HRV13
Bestelnummer 1SPF006968F0130

220 x 220 mmAfmeting

Drie lichtgroepen 16A. Tweepolig beveiligd en geschakeld.Omschrijving

HRV14
Bestelnummer 1SPF006968F0140

220 x 220 mmAfmeting

Vier lichtgroepen 16A. Tweepolig beveiligd en geschakeld.Omschrijving
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Overige installatiekasten

Licht- en kracht verdeelkasten

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de bovenzijde uitgevoerd met
175-05 en aan de onderzijde uitgevoerd met 175-01. 

HS1660

220 x 495 mm HS1660 1SPF006969F0260

Zes lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Met hoofdschakelaar 63A, vierpolig.

Afmeting Type Bestelnummer B
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HS1060

220 x 330 mm HS1060 1SPF006969F0120

Zes lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Zonder hoofdschakelaar.
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HS1680

220 x 495 mm HS1680 1SPF006969F0280

Acht lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Met hoofdschakelaar 63A, vierpolig.
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Licht- en kracht verdeelkasten

Overige installatiekasten

HS1080

220 x 330 mm HS1080 1SPF006969F0130

Acht lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Zonder hoofdschakelaar.
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HS1661

220 x 495 mm HS1661 1SPF006969F0270

Zes lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd, tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Met één krachtgroep max.25A en hoofdschakelaar 63A, vierpolig.
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HS1642

220 x 495 mm HS1642 1SPF006969F0250

Vier lichtgroepen 16A PLS. Eénpolig beveiligd en tweepolig geschakeld, inclusief
aardstrip. Met twee krachtgroepen max.25A en hoofdschakelaar 63A, vierpolig.
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HS1604

220 x 385 mm HS1604 1SPF006969F0210

Vier krachtgroepen 25A met hoofdschakelaar 63A, vierpolig, inclusief aardstrip.
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Kasten met overspanningsbeveiliging

Overige installatiekasten

Kasten met overspanningsbeveiliging

Beveiliging tegen de gevolgen van indirecte overspanning in de installatie. Het wordt
aanbevolen de overspanningsbeveiliging spanningsloos te vervangen.
OSB-2 toegepast in een tweepolige installatie
OSB-4 toegepast in een vierpolige installatie
OSB-2 en OSB-4: 10 kA
Voor andere producten voor overspanningsbeveiliging zie hoofdstuk componenten.
Klasse C
U nom. Nominale spanning: 230V/400V, 50Hz
Max. voorzekering 40A-OSB-2
Max. voorzekering 63A-OSB-4
Isn.-Nominale stootstroom: 10 kA
Isn. max.-Nominale stootstroom: 20 kA
Lüa-Lekstroomafschakeling: 0,3A
Restspanning-10 kA: 700V
Beschermingsgraad: IP20
Montage: Op 35mm DIN-profiel
Aansluiting: Aansluitklemmen geschikt voor max. 35mm²

HOSB-2+HS 2P

220 x 165 mm HOSB-2+HS 2P 6970.510 x

Kast met overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar 40A, tweepolig.
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HOSB-2 2P

220 x 110 mm HOSB-2 2P 6970.110 x

Kast met overspanningsbeveiliging 40A, tweepolig.

Afmeting Type Bestelnummer B
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Kasten met overspanningsbeveiliging

Overige installatiekasten

HOSBV-2 2P

110 x 220 mm HOSBV-2 2P 6970.120 x

Kast met overspanningsbeveiliging 40A, tweepolig.
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HOSB-4+HS 4P

220 x 165 mm HOSB-4+HS 4P 6970.610 x

Kast met overspanningsbeveiliging en hoofdschakelaar 63A, vierpolig.
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HOSB-4 4P

220 x 110 mm HOSB-4 4P 6970.210 x

Kast met overspanningsbeveiliging 63A, vierpolig.
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HOSBV-4 4P

110 x 220 mm HOSBV-4 4P 6970.220 x

Kast met overspanningsbeveiliging 63A, vierpolig.
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Installatiekasten leeg en dataverdeelkast

HLD22 en HLD33 zijn aan de bovenzijde uitgevoerd met inzetstuk 175-05, onderzijde
open. HL11, HL22, HGL22, onder- en bovenzijde open.

 

Type installatiekasten leeg

Dit type installatiekasten wordt gebruikt voor kastuitbreiding of voor zelfbouw. Een
aantal (type HLD) uitvoeringen van deze installatiekasten kunnen worden uitgerust met
het Busboard® systeem. 

HL11
Bestelnummer 6964.110

220 x 110 mmAfmeting

Lege kast, inbouwdiepte 75mm met blinddeksel.Omschrijving

HL22
Bestelnummer 6964.120

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast, inbouwdiepte 75mm met blinddeksel.Omschrijving



Overige installatiekasten

160 |

12

Installatiekasten leeg

Overige installatiekasten

HGL22
Bestelnummer 6964.150

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast, inbouwdiepte 120mm met verhoogd blinddeksel.Omschrijving

HLD11H
Bestelnummer 6929.500

220 x 110 mmAfmeting

Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 77mm/4 modulen x 17,5 mm.Omschrijving

HLD11 (sleuf 177mm)
Bestelnummer 1SPF006929F0510

113 x 225 mmAfmeting

Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 177 mm/10 modulen x 17,5
mm.

Omschrijving

HLD11V
Bestelnummer 6929.505

110 x 220 mmAfmeting

Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 105mm/6 modulen x 17,5 mm.Omschrijving
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HLD16
Bestelnummer 1SPF006929F0515

220 x 165 mmAfmeting

Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 214mm/12 modules. Alleen
inzetstuk 175-04R is hierbij toepasbaar.

Omschrijving

HLD22*
Bestelnummer 1SPF006964F0220

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5
mm. De sleuf is voorzien van afdekstrook, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD22B/1*
Bestelnummer 1SPF006964F0800

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast met Busboard, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte 214 mm/12
modulen x 17,5 mm. De sleuf is voorzien van afdekstrook, met vijfvoudig
klemmenblok.

Omschrijving

HLD22B/3*
Bestelnummer 1SPF006964F0810

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast met Busboard 3-fase 12 mod.(105251), inclusief één DIN-rail.
Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuf is voorzien van
afdekstrook, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving



Overige installatiekasten

162 |

12

Installatiekasten leeg

Overige installatiekasten

HLD22B/3D*
Bestelnummer 1SPF006964F0815

220 x 220 mmAfmeting

Lege kast met Busboard, 3-fasen gesplitst, inclusief één DIN-rail. Sleufbreedte
214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuf is voorzien van afdekstrook, met
vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD33
Bestelnummer 1SPF006964F0230

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast, inclusief twee DIN-rails. Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5
mm. De sleuven zijn voorzien van afdekstroken, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD33D
Bestelnummer 1SPF006964F0870

220 x 330 mmAfmeting

Lege datakast voor het wegewerken van losse bedrading in de meterkast. Sluit
aan op het bestaande kastenprogramma en maakt achteraf monteren van CAI
& databekabeling mogelijk.

Omschrijving

HLD33B/1
Bestelnummer 1SPF006964F0850

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast met één Busboard 1-fase, inclusief twee DIN-rails. Sleufbreedte 214
mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van afdekstroken, met
Dvijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving
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HLD33B2/13
Bestelnummer 1SPF006964F0855

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast met twee Busboards, 1-fase, inclusief twee DIN-rails. Sleufbreedte
214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van afdekstroken,
met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD33B/3
Bestelnummer 1SPF006964F0860

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast met twee Busboards, 3-fasen 12 modulen, inclusief twee DIN-rails.
Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van
afdekstroken, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD33B1/3D
Bestelnummer 1SPF006964F0863

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast met één Busboard, 3-fasen split, inclusief twee DIN-rails.
Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van
afdekstroken, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving

HLD33B2/3D
Bestelnummer 1SPF006964F0866

220 x 330 mmAfmeting

Lege kast met twee Busboards, 3-fasen split, inclusief twee DIN-rails.
Sleufbreedte 214 mm/12 modulen x 17,5 mm. De sleuven zijn voorzien van
afdekstroken, met vijfvoudig klemmenblok.

Omschrijving
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2003.238 Deksel 220X330 Compleet
Bestelnummer 1SPF002003F0238

220 x 330 mmAfmeting

Deksel 220x330Omschrijving

2003.237 Deksel 220X220 Compleet
Bestelnummer 1SPF002003F0237

220 x 220 mmAfmeting

Deksel 220x220Omschrijving

DR-GR
Bestelnummer 1SPA007138F0310

10 stuksVerpakking

Dataraam voor toepassing in de MP-D en inzetstuk 2008-208 voor dataramen
die toepasbaar is in de HLD33D, kleur groen.

Omschrijving

DR-RD
Bestelnummer 1SPA007138F0312

10 stuksVerpakking

Dataraam voor toepassing in de MP-D en inzetstuk 2008-208 voor dataramen
die toepasbaar is in de HLD33D, kleur rood.

Omschrijving
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DR-ZW
Bestelnummer 1SPA007138F0314

10 stuksVerpakking

Dataraam voor toepasing in de MP-D en inzetstuk 2008-208 voor dataramen
die toepasbaar is in de HLD33D, kleur zwart.

Omschrijving

DR-GS
Bestelnummer 1SPA007138F0318

10 stuksVerpakking

Dataraam voor toepassing in de MP-D en inzetstuk 2008-208 voor dataramen
die toepasbaar is in de HLD33D, kleur grijs.

Omschrijving
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Fornuisgroepen

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onder- en bovenzijde uitge-
voerd met inzetstuk 65-01, geschikt voor 16- en 19mm buis. HS416-02 is aan de
boven- en onderzijde uitgevoerd met inzetstuk 175-01. 

HA1F

110 x 220 mm HA1F 6962.110 x

Eén fase fornuisgroep 16A, met Hafomaat, B-karakteristiek. Tweepolig beveiligd,
vierpolig geschakeld, inclusief aardstrip.
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HS416-02

220 x 165 mm HS416-02 6962.310 x

Eén fase fornuisgroep 16A PLS. Tweepolig beveiligd, vierpolig geschakeld,
inclusief aardrail.
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HSV416-02

110 x 220 mm HSV416-02 6962.320 x

Eén fase fornuisgroep 16A PLS. Tweepolig beveiligd, vierpolig geschakeld,
inclusief aardrail.
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HSV416-03

110 x 220 mm HSV416-03 6962.330 x

Drie fasen kookgroep 16A PLS. Driepolig beveiligd, vierpolig geschakeld, inclusief
aardrail.
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HA1K

110 x 220 mm HA1K 6962.115 x

Drie fasen kookgroep 16A met Hafomaat, B-karakteristiek.
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Smeltveilighedenkast

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onder- en bovenzijde open
uitgevoerd. HRZ3 is aan de onder- en bovenzijde uitgevoerd met 65-01.

HRZ3

110 x 220 mm HRZ3 6965.110

Eén krachtgroep 25A, inclusief nul- en aardstrip.
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HSZ3

220 x 110 mm HSZ3 6965.310

Eén krachtgroep 25A, inclusief nul- en aardstrip.
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HRZ6

220 x 220 mm HRZ6 6965.115

Twee krachtgroepen 25A, inclusief nul- en aardstrip.
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HRZ9

220 x 220 mm HRZ9 6965.120

Drie krachtgroepen 25A, inclusief nul- en aardstrip.
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HRZ12

220 x 220 mm HRZ12 6965.130

Vier krachtgroepen 25A, inclusief nul- en aardstrip.
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HSZ363

220 x 165 mm HSZ363 6965.330

Eén krachtgroep 63A, inclusief nul- en aardstrip. Maximale continuebelasting 50A.
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HSG03-63

220 x 220 mm HSG03-63 6965.210

Eén krachtgroep 63A diazed met gesloten verhoogd deksel, inclusief nul- en
aardrail. Maximale continuebelasting 35A.
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HSG03-160

220 x 220 mm HSG03-160 6965.220

Eén krachtgroep 160A, mespatroonhouder DIN00 met gesloten verhoogd deksel,
inclusief nul- en aardstrip. Maximale continuebelasting 160A.
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Railkasten en klemmenkasten

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onder- en bovenzijde open
uitgevoerd.
0742-072 railverbindingsstuk voor 7007.120 
HRS1-63 - 1 set = 5 stuks
0617-054 railverbindingsstuk voor 7007.130 
HRS1-160 - 1 set = 5 stuks 

HSR1-63

220 x 220 mm HSR1-63 6963.210

Railkast 63A, vijf rails 10 x 22 mm. Per rail: 1 klembeugel 25mm² en 3
bevestigingspunten.
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HSR1-160

220 x 220 mm HSR1-160 6963.220

Railkast 160A, vijf rails 15 x 4 mm. Per rail: 3 klembeugels 35mm².

Afmeting Type Bestelnummer B
e
lt

ra
fo

K
o
o
k
g
ro

e
p

F
o
rn

u
is

g
ro

e
p

O
S

B

W
C

D

HSK540

220 x 110 mm HSK540 6963.110

Klemmenkast 40A, vijfvoudig klemmenblok.
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HSK563

220 x 110 mm HSK563 6963.120

Klemmenkast 63A, vijfvoudig klemmenblok.
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Schakelaarkasten

Met uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Aan de onder- en bovenzijde open
uitgevoerd. 

HS402

220 x 110 mm HS402 6962.158

Tuimelschakelaar 40A, tweepolig, inclusief aardstrip.
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HS404

220 x 110 mm HS404 6962.160

Draaischakelaar 40A, vierpolig, inclusief aardstrip.
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HS404K

220 x 110 mm HS404K 6962.170

Draaischakelaar 40A, vierpolig, inclusief vier aansluitblokjes. Per blok: 2 x 10 mm²
en 1 x 16 mm².
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HS634S

220 x 110 mm HS634S 6962.185

Draaischakelaar 63A, vierpolig, inclusief aardstrip.
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HS634

220 x 165 mm HS634 6962.180

Draaischakelaar 63A, vierpolig, inclusief aardstrip.
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HSG463

220 x 220 mm HSG463 6962.200

Draaischakelaar 63A, vierpolig met verhoogd deksel, inclusief aardstrip.

Afmeting Type Bestelnummer B
e
lt

ra
fo

K
o
o
k
g
ro

e
p

F
o
rn

u
is

g
ro

e
p

O
S

B

W
C

D

HSG4125

220 x 220 mm HSG4125 6962.210

Draaischakelaar 125A, vierpolig met verhoogd deksel inclusief aardstrip (max. aan
te sluiten met 35mm²).
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HSG4160

220 x 220 mm HSG4160 6962.220

Draaischakelaar 160A, vierpolig met verhoogd deksel, inclusief aardstrip,
aansluitlippen M8.
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Huisinstallatiekasten en meterborden

Met de komst van de waarborgcertificatie van de installateur en de trend dat energie-
bedrijven steeds meer een adviserende rol krijgen in plaats van een uitvoerende rol,
wordt het vaker aan de installateur overgelaten om ook het gedeelte te installeren dat
eerder vooral door de energiebedrijven werd verzorgd: de huisaansluitkasten en de
meterborden. ABB levert diverse huisinstallatiekasten en meterborden. De keuze is
aan u: zekeringen of installatieautomaten voor een 1-fase of 3-fasen installatie. De
kasten voor installatieautomaten zijn compleet voorbereid voor plaatsing van een
hoofdautomaat. Een 1-fase installatie voor beveiliging met 1 x 40A of een 3-fasen
installatie met 3 x 25A, dat is allemaal mogelijk in deze kasten.

HAK205/51

220 x 220 mm HAK205/51 7201.601

Huisaansluitkast met drie schroefpatroonhouders 25A met transparant deksel.
Inclusief klemmen voor nul/aarde en hulpaders.
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HAM30

220 x 330 mm HAM30 7210.500

Meterbord voor 1 of 3 fasen kWh meter.
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HAM50

220 x 350 mm HAM50 7211.500

Meterbord voor 1 of 3 fasen kWh meter en gangbare boiler relais. Meterbord
bestaat uit meterbord HAM30 gecombineerd met erlengstuk HAVS20, incl.
afdekplaat 2050.211.
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160-01 INZETSTUK BUISINVOER
Bestelnummer 2008.006

1 stuksVerpakking

Inzetstuk 2x16/19 en 1 x 19/25.Omschrijving

160-00/1
Bestelnummer 2008.030

1 stuksVerpakking

Blind inzetstuk t.b.v. HAM30/50, altijd in combinatie met afdekplaat 2050-207
t/m 2050-209.

Omschrijving

2050.207 AFDEKPLAAT
Bestelnummer 2050.207

1 stuksVerpakking

Afdekplaat voor meterbord, toepassing bij afzonderlijke opstelling van het
meterbord.

Omschrijving

AFDEKPLAAT OPEN ZONDER NOKKEN
Bestelnummer 2050.211

1 stuksVerpakking

Afdekplaat voor meterbord, toepassing bij montage direct boven de
aansluitkast.

Omschrijving
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HAS30/3
Bestelnummer 1SPB007214F0505

1 stuksVerpakking

Stijgleidingkast met blinddeksel, toepasbaar in combinatie met HAK kasten.
Voorzien van vijf stuks afgeschermde inlegklemmen, 25/10mm² voorzien van
freesschroeven.

Omschrijving
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Overige installatiekasten

Overige installatiekasten
Maatvoeringen

Huisaansluitkast

Meterbord

Stijgleidingkast

40 40

4040

50
50

20
5

220 135

85 20 30160

verlengstuk

zijkanten dicht (uitbreekbaar)

220

160

160

55

40 40

4040

33
0

50
20

50

110

12,5

10
5

70

open
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Keukenverdeler

Keukenverdeler 

De keukenverdeler van ABB maakt gebruik van bestaande elektrische voorzieningen. 
Er hoeven dus geen veranderingen in de bestaande installatiekast te worden gedaan. 
Een standaard 16A fornuis-/kookgroep met bedrading van 5 x 2,5 mm2 naar de pe-
rilex wandcontactdoos is voldoende.

Het maximale vermogen van alle aanwezige apparatuur in een moderne keuken is 
over het algemeen groter dan het beschikbare vermogen. Bij een 1-fase installatie 
230 V/35A is maximaal beschikbaar 8050 W. Bij een 3-fasen installatie met voor-
zekering 3 x 25A is dit meer, namelijk 17250 W. De standaard perilex aansluiting is 
in een 1-fase installatie voorbeveiligd met 2 x 16A (7360 W) respectievelijk met 3 x 
16A in een 3-fasen installatie (11040 W).

Voorrangsschakelaar
ABB heeft standaard in zijn keukenverdeler vanaf vier groepen een zogenaamde 
voorrangsschakelaar. Hierbij krijgt een apparaat voorrang, bijvoorbeeld de vaatwas-
ser, op een tweede apparaat, bijvoorbeeld de close-in boiler. Zodra de voorrangs-
schakelaar vaststelt dat de vaatwasser te veel vermogen vraagt (> ca.7 A), wordt de 
close-in boiler uitgeschakeld. Deze situatie duurt voort zolang de vaatwasser water 
verwarmt en herstelt daarna automatisch. Op het aansluitblok is de niet preferente 
groep (bijvoorbeeld de close-in boiler) herkenbaar aan de zwarte connector. Van 
belang is om achter de voorrangsschakelaar keukenapparatuur aan te sluiten die 
uitgeschakeld kan en mag worden zonder dat dit effect heeft op de elektronica van 
het desbetreffende apparaat.
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Keukenverdeler

Keukenverdeler

De componenten in de keukenverdeler zijn ondergebracht in een slagvaste kunststof 
behuizing, die is voorzien van een transparante klep die de componenten beschermt 
tegen vervuiling en toevallige aanraking. 

De kast is voorzien van een aansluitblok met GST 18 connectoren. Via dit blok 
wordt de keukenverdeler gevoed en kan de keukenapparatuur worden aangesloten. 
De benodigde aansluit- en koppelsnoeren in verschillende lengtes zijn standaard-
producten. Het aansluitblok kan door de flexibele bedrading op meerdere plaatsen 
in de onderbak worden geklikt. Afhankelijk van de draairichting van de deur van het 
keukenkastje kan gekozen worden voor linkse of rechtse plaatsing. Hierbij wordt de 
keukenverdeler verticaal tegen de zijwand van de keukenkast gemonteerd. Om de 
aansluitkabels te beschermen verdient het aanbeveling een stukje kunststof kabel-
goot tussen het aansluitblok en de achterzijde van de keukenkast te monteren. 

Typen
Vanwege het continueren van de energievoorziening en om de veiligheid te waar-
borgen beveelt ABB sterk aan om aardlekbeveiliging per apparaat cq. aansluiting 
toe te passen. U hebt de keuze uit acht typen, alle voorzien van aardlekautomaten 
en een hoofdschakelaar. Hiervan is de verdeler met vier groepen tevens voorzien 
van een voorrangsschakelaar. In situaties, waarbij de perilex aansluiting al door een 
aardlekschakelaar is beveiligd en men afziet van aardlekbeveiliging per apparaat, 
kan gekozen worden uit nog acht typen. Deze zijn voorzien van Hafomaten (installa-
tieautomaten).
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Keukenverdeler

Keukenverdeler

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

KV330/1F+H44

KV400/1+H44

KV430/1F+H44

KV300/3+H44

KV330/3K+H44

KV400/3+H44

KV430/3K+H44

6971.103

6971.105

6971.107

6971.121

6971.123

6971.125

6971.127

x

x

x

x

Een 1 fase of 3 fasen verdeler voorzien van een hoofdschakelaar, 3 of 4 x 16A,
30mA met fornuisgroep of kookgroep achter de aardlekschakelaar. De kasten met
vier groepen zijn voorzien van een voorrangsschakeling.

Afmeting Type Bestelnummer B
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Keukenverdeler

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

230 x 445 mm

KV003/1+H44

KV003/1F+H44

KV004/1+H44

KV004/1F+H44

KV003/3+H44

KV003/3K+H44

KV004/3+H44

KV004/3K+H44

6971.202

6971.204

6971.206

6971.208

6971.212

6971.214

6971.216

6971.218

x

x

x

Een 1 fase of 3 fasen verdeler voorzien van een hoofdschakelaar, 3 of 4 x B16
direct, met fornuisgroep of kookgroep achter de hoofdschakelaar. De kasten met
vier groepen zijn voorzien van een voorrangsschakeling.

Afmeting Type Bestelnummer B
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KV4M
Bestelnummer 6971.500

4 meter aansluitsnoer 5x2,5mm²/70 graden female, perilex.Omschrijving
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Componenten 

Componenten, inzetstukken & poortenplan
In het nu volgende deel van de catalogus vindt u een overzicht van componenten, 
materialen en onderdelen voor Hafonorm installatiekasten, inclusief poortenplan.
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Poortenplan Hafonorm

175

175

6565

175

175

55

37

6565

26*

175

175 175

175

65

175

175

65

35*

65

55
55

65

220 x 110

220 x 165

220 x 220

220 x 330
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120313
Bestelnummer 1SPF006939F0356

1 stuksVerpakking

Busboard 1-fase, verdeling 3 x 4 modulen.Omschrijving

105252
Bestelnummer 6939.350

1 stuksVerpakking

Busboard 1 -fase, verdeling 2 x 6 modulen.Omschrijving

105251
Bestelnummer 6939.352

1 stuksVerpakking

Busboard 3-fase, verdeling 1 x 12 modulen.Omschrijving

105249
Bestelnummer 6939.354

1 stuksVerpakking

Busboard 3-fase, verdeling 2 x 6 modulen.Omschrijving
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0025.060
Bestelnummer 1SPF006906F0115

10 stuksVerpakking

Flexomaat B16. Steekbare en schroefloze installatie-automaat 16A, voor
toepassing in combinatie met een busboard. B-karakteristiek, 1p+N.

Omschrijving

0025.062
Bestelnummer 1SPF006906F0120

10 stuksVerpakking

Flexomaat C16. Steekbare en schroefloze installatieautomaat 16A, voor
toepassing in combinatie met busboard. C-karakteristiek, 1p+N.

Omschrijving

2010.030
Bestelnummer 1SPF006906F0155

10 stuksVerpakking

Knop + sticker voor het samenstellen van een fornuisgroep.Omschrijving

1010.031
Bestelnummer 1SPF006906F0165

1 stuksVerpakking

Set voor het samenstellen van een 3 fasen Flexomaten kookgroep.Omschrijving
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0025.001
Bestelnummer 7921.110

1 stuksVerpakking

Wit, 16A, B-kararakteristiek.Omschrijving

0025.002
Bestelnummer 7921.210

1 stuksVerpakking

Hafomaat groen, 16A B-karakteristiek.Omschrijving

0025.006
Bestelnummer 7921.310

1 stuksVerpakking

Fornuisgroep wit, 16A, B-karakteristiek.Omschrijving

0025.025
Bestelnummer 7921.130

1 stuksVerpakking

Hafomaat wit, 25A, B-karakteristiek.Omschrijving
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0025.028
Bestelnummer 0025.028

1 stuksVerpakking

Hafomaat kookgroep 3-fase wit, 16A, B-karakteristiek.Omschrijving

0025.030
Bestelnummer 0025.030

1 stuksVerpakking

Hafomaat 16A, wit, C-karakteristiekOmschrijving

2603.205
Bestelnummer 7929.110

1 stuksVerpakking

Nul- of fasedoorverbinder voor vijf Hafomaten.Omschrijving

2603.208
Bestelnummer 7929.140

1 stuksVerpakking

Nul- of fasedoorverbinder voor acht Hafomaten.Omschrijving
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0017.030
Bestelnummer 7913.400

1 stuksVerpakking

6A, witte knopOmschrijving

0017.032
Bestelnummer 7913.420

1 stuksVerpakking

16A, witte knopOmschrijving

0017.034
Bestelnummer 7913.440

1 stuksVerpakking

25A, witte knopOmschrijving

1001.001
Bestelnummer 7919.610

1 stuksVerpakking

Bajonetknop voor de PLS.Omschrijving
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2603.215
Bestelnummer 7919.510

1 stuksVerpakking

Voor maximaal 5 PLS'en of 5 Combimaten.Omschrijving

2603.216
Bestelnummer 7919.520

1 stuksVerpakking

Voor maximaal 6 PLS'en of 6 Combimaten.Omschrijving

2007.329
Bestelnummer 2007.329

1 stuksVerpakking

Voor PLS fornuisgroep, 1 fase (max. 16A).Omschrijving

2007.330
Bestelnummer 2007.330

1 stuksVerpakking

Koppelstuk voor een PLS kookgroep, 3 fasen (max. 16A).Omschrijving
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0903.860
Bestelnummer 1SPF006906F0311

5 stuksVerpakking

Aardlekautomaat met steekcontact en schroefloze contacten voor Busboard,
16A, B-karakteristiek, 30 mA.

Omschrijving

0903.861
Bestelnummer 1SPF006906F0315

5 stuksVerpakking

Aardlekautomaat met steekcontact en schroefloze contacten voor Busboard,
16A, C-karakteristiek, 30 mA.

Omschrijving

0903.872
Bestelnummer 1SPK007904F0872

1 stuksVerpakking

Aardlekautomaat met slimme vergrendeling op DIN-rail, 16A, B-karakteristiek,
30 mA.

Omschrijving

0903.751
Bestelnummer 1SPK007904F0525

2 stuksVerpakking

Aardlekschakelaar tweepolig, 40A, 30 mA, klasse A, ABB.Omschrijving
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0903.753
Bestelnummer 1SPK007904F0625

1 stuksVerpakking

Aardlekschakelaar vierpolig, 40A, 30mA, klasse A, 70 mm.Omschrijving

0903.754
Bestelnummer 1SPK007904F0665

1 stuksVerpakking

Aardlekschakelaar vierpolig, 40A, 300mA, klasse A, 70 mm.Omschrijving

0903.040
Bestelnummer 0903.040

1 stuksVerpakking

Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail. Vierpolig 40A, 400V,
70mm. Exclusief bedrading afgaande zijde.

Omschrijving

0903.041
Bestelnummer 0903.041

1 stuksVerpakking

Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail. Vierpolig 63A, 400V,
70mm. Exclusief bedrading afgaande zijde.

Omschrijving
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0903.040-B
Bestelnummer 1SPK007900F0200

6 stuksVerpakking

Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met vier soepele draden
4mm2 aan de afgaande zijde. Vierpolig, 40A, 400V, 70 mm.

Omschrijving

0903.041-B
Bestelnummer 1SPK007900F0210

6 stuksVerpakking

Draaischakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met vier soepele draden
6mm2 aan de afgaande zijde. Vierpolig, 63A, 400V, 70 mm.

Omschrijving

0903.042
Bestelnummer 0903.042

1 stuksVerpakking

Tuimelschakelaar geschikt voor montage op DIN-rail. Tweepolig 40A, 400V,
35mm. Exclusief bedrading afgaande zijde.

Omschrijving

0903.042-B
Bestelnummer 1SPK007900F0221

12 stuksVerpakking

Tuimelschakelaar geschikt voor montage op DIN-rail met twee soepele draden
4mm2 aan de afgaande zijde. Tweepolig, 40A, 230V, 35 mm.

Omschrijving
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1603.875
Bestelnummer 7929.200

20 stuksVerpakking

Aansluitdraad blauw. Lengte 220 mm, 4mm².Omschrijving

1603.376
Bestelnummer 7929.203

20 stuksVerpakking

Aansluitdraad bruin. Lengte 220 mm, 4mm².Omschrijving

0918.004
Bestelnummer 7990.130

2 stuksVerpakking

Beltransformator 1A, voor inbouw 8V.Omschrijving

0918.005
Bestelnummer 6906.510

1 stuksVerpakking

Beltransformator 1A, voor inbouw 8V, steekbaar voor busboard.Omschrijving
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0914.022
Bestelnummer 1SPK007933F0501

1 stuksVerpakking

Tweepolige overspanningsbeveiliging voorzien van een indicatorlamp. Indicator
wordt rood als de beveiliging niet goed functioneert.

Omschrijving

0914.024
Bestelnummer 1SPK007933F0511

1 stuksVerpakking

Vierpolige overspanningsbeveiliging, voorzien van een indicatorlamp.Omschrijving

E230
Bestelnummer 6906.420

1 stuksVerpakking

DIN-rail eurosteker wandcontactdoos.Omschrijving

LEE 230
Bestelnummer 2CSM111000R1361

1 stuksVerpakking

Noodverlichtingsmodule, 2,5V, 0,6W (in combinatie met de M1175).Omschrijving
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M 1175
Bestelnummer 2CSM210000R0721

1 stuksVerpakking

Wandcontactdoos met randaardeOmschrijving

AFSCHERMPLAAT VOOR BELTRAFO 1F (W)
Bestelnummer 2025.011

1 stuksVerpakking

Afschermplaat voor beltransformator 0918.004.Omschrijving

025
Bestelnummer 7610.110

1 stuksVerpakking

Schroefpatroonhouder 25A, 500V.Omschrijving

225/4
Bestelnummer 1317.003

1 stuksVerpakking

Schroefpatroonhouder 25A, 500V met koppelmogelijkheden.Omschrijving
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163/4
Bestelnummer 1317.028

1 stuksVerpakking

Schroefpatroonhouder 63A, 500V met koppelmogelijkheden.Omschrijving

0926.000
Bestelnummer 71353

1 stuksVerpakking

Beschermring 25A.Omschrijving

KLEMSTUK 052
Bestelnummer 2060.052

1 stuksVerpakking

Klemstuk voor bevestiging schroefpatroonhouder op DIN-rail.Omschrijving

0926.001
Bestelnummer 71434

1 stuksVerpakking

Beschermring 63A.Omschrijving
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MESPATROONH. DIN 00 160A.
Bestelnummer 71724

1 stuksVerpakking

NHU00 Mespatroonhouder 160A, DIN 00.Omschrijving

0921.025
Bestelnummer 71715

1 stuksVerpakking

Wipschakelaar tweepolig, 25A, 250V, met extra nulaansluiting met witte knop.Omschrijving

0910.429
Bestelnummer 71735

1 stuksVerpakking

Vijfvoudig klemmenblok met per blok: 2 x 16 + 1 x 25 mm².Omschrijving

0010.025
Bestelnummer 7007.350

1 stuksVerpakking

Viervoudig klemmenblok met per blok: 2 x 10 + 1 x 16 mm².Omschrijving
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1742.023
Bestelnummer 71345

1 stuksVerpakking

Aansluitblok voor 3 x 10 mm² + 1 x 16 mm².Omschrijving

AFDEKKAP AANSLUITBLOK 4 VOUDIG (W)
Bestelnummer 2010.013

1 stuksVerpakking

Afdekkap voor 1742.023 aansluitblok.Omschrijving

1742.040
Bestelnummer 71393

1 stuksVerpakking

Aansluitblok voor 4 x 10 mm² + 1 x 16 mm².Omschrijving

AFDEKKAP AANSLUITBLOK 5 VOUDIG (W)
Bestelnummer 2010.014

1 stuksVerpakking

Afdekkap voor 1742.040 aansluitblok.Omschrijving
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0742.030
Bestelnummer 7007.610

1 stuksVerpakking

Aansluitstrip voor 175-04 voor een naast de kast liggende aardaansluiting.Omschrijving

1742.035
Bestelnummer 71482

1 stuksVerpakking

Aansluitblok voor trafo voor PLS.Omschrijving

120376
Bestelnummer 1SPF000912F0150

1 stuksVerpakking

Stickervel met diverse stickers voor Hafonorm installatiekasten.Omschrijving

120773
Bestelnummer 1SPF000912F0151

1 stuksVerpakking

Stickervel met tekst 'mechanische ventilatie' voor Hafonorm installatiekasten.Omschrijving
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121056
Bestelnummer 1SPF000912F0152

1 stuksVerpakking

Stickervel met tekst 'micro-wkk' voor Hafonorm installatiekasten.Omschrijving

0742.035
Bestelnummer 6906.170

1 stuksVerpakking

Setje met aansluitblokjes voor trafo (type 0918.004) voor aansluiten achter een
Flexomaat zonder schroefloze contacten.

Omschrijving

DIN-PROFIEL 177 MM (W)
Bestelnummer 2015.004

1 stuksVerpakking

DIN profiel kunststof voor 220 x 110 mm kast.Omschrijving

2210.017
Bestelnummer 6938.060

25 stuksVerpakking

Klemveer voor het koppelen van onder-bakken (bovenzijde).Omschrijving
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2010.027
Bestelnummer 6938.080

10 stuksVerpakking

Koppelstuk voor het koppelen van onderbakken (onderzijde).Omschrijving

2742.184
Bestelnummer 6938.070

1 stuksVerpakking

Verbindingsstrip voor het doorkoppelen van de aardrail van twee inzetstukken
175/04 of 175/05.

Omschrijving

AFDEKPROFIEL KOOKGROEP
Bestelnummer 2015.095

1 stuksVerpakking

Afdekprofiel voor kookgroep in PLS-kasten.Omschrijving

8517.232
Bestelnummer 7992.150

1 stuksVerpakking

Schroef M5 x 10.Omschrijving
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2015.502
Bestelnummer 6939.020

1 stuksVerpakking

Prop.Omschrijving

2012.048
Bestelnummer 6939.030

1 stuksVerpakking

Dekselsluiting.Omschrijving

2015.185
Bestelnummer 2015.185

1 stuksVerpakking

Afdekprofiel van 600 mm lengte.Omschrijving

2015.030
Bestelnummer 6939.050

3 stuksVerpakking

Afdekprofiel, strip van vier modulen. Moduulmaat = 17,5mmOmschrijving
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Z8-S
Bestelnummer 1SPF006939F0205

12 stuksVerpakking

Stabelbaar zadel voor 16- en 19 mm buis. 1 Stuks bestaat uit 4 modules.Omschrijving

Z2
Bestelnummer 6939.210

1 stuksVerpakking

Tweevoudig zadel.Omschrijving

2210.010
Bestelnummer 71173

1 stuksVerpakking

Draadklem voor aardrail inzetstuk 175-04 en railkast HSR1-63/160.Omschrijving

0742.072
Bestelnummer 7007.120

1 stuksVerpakking

Doorverbindingsset voor 63A ten behoeve van railkasten.Omschrijving



Componenten

207|Componenten

14

0617.054
Bestelnummer 7007.130

1 stuksVerpakking

Doorverbindingsset voor 160A ten behoeve van railkasten.Omschrijving

ZE1
Bestelnummer 6939.250

10 stuksVerpakking

Zegelkapje.Omschrijving

0742.023
Bestelnummer 1SPF007929F0150

1 stuksVerpakking

Aansluitset om bestaande bedrading vanaf het meterbord te verlengen naar
een aansluitblok onderin de groepenkast.

Omschrijving
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65-00/1
Bestelnummer 6931.120

1 stuksVerpakking

Blind inzetstuk.Omschrijving

65-01
Bestelnummer 6931.130

1 stuksVerpakking

Inzetstuk 4 x 16 + 2 x 16/19 mm.Omschrijving

65-1M25
Bestelnummer 6931.201

1 stuksVerpakking

Inzetstuk met één pakkingbus M25.Omschrijving

65-119/H
Bestelnummer 6931.170

1 stuksVerpakking

Inzetstuk met één haakse draaibare buisinvoer 19mm.Omschrijving
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175-00
Bestelnummer 6932.110

1 stuksVerpakking

Blind inzetstuk.Omschrijving

175-00/1
Bestelnummer 6932.120

1 stuksVerpakking

Inzetstuk blind, toepassing in zijkant, DIN-rail.Omschrijving

175-00/2
Bestelnummer 6932.130

10 stuksVerpakking

Inzetstuk blind met rug voor onderkant kast.Omschrijving

175-01
Bestelnummer 6932.135

1 stuksVerpakking

Inzetstuk 2 x 16/19 + 1 x 19/25/32 + 2 x 25/32 mm.Omschrijving



Componenten

210 |

Inzetstukken

Componenten

14

175-04R
Bestelnummer 1SPF006932F0141

1 stuksVerpakking

Inzetstuk 8 x 16/19mm onderzijde + 8 x 16 mm bovenzijde + afdekplaat.
Geschikt voor renovatieprojecten.

Omschrijving

175-05
Bestelnummer 1SPF006932F0139

1 stuksVerpakking

Deelbaar inzetstuk met voor twee rijen buizen 16/19mm en steekbare aardrail.Omschrijving

175-M25
Bestelnummer 6932.300

3 stuksVerpakking

Inzetstuk met één pakkingbus M25 en uitstootopeningen voor maximaal vijf
invoeren.

Omschrijving

175-M32
Bestelnummer 6932.315

3 stuksVerpakking

Inzetstuk met één pakkingbus M32 en uitstootopeningen voor maximaal drie
invoeren.

Omschrijving
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175-121H
Bestelnummer 6932.200

1 stuksVerpakking

Inzetstuk met één haakse draaibare buisinvoer 19 mm.Omschrijving

175-G
Bestelnummer 6932.230

1 stuksVerpakking

Inzetstuk voor GST connectoren, 7 x driepolig of 6 x driepolig en 1 x vijfpolig.Omschrijving

175-D1
Bestelnummer 6932.210

1 stuksVerpakking

Doorvoerstuk voor afscherming van rails in railkasten.Omschrijving

175-V1
Bestelnummer 6932.215

1 stuksVerpakking

Verloopstuk voor de toepassing van de inzetstukkentype 160/... uit de eerste
generatie Hafo norm kasten in het nieuwe Hafonormprogramma.

Omschrijving
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Inzetstukken
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160-H1V
Bestelnummer 6931.605

1 stuksVerpakking

Kabeleindsluiting 40mm, toe te passen met ADR2 of ADR4 en voorzien van
een uitbreekpoort.

Omschrijving

160-H3V
Bestelnummer 6931.600

1 stuksVerpakking

Kabeleindsluiting 40 mm, toe te passen met ADR 2 of ADR 4 en voorzien van
drie uitbreekpoorten.

Omschrijving

ADR2
Bestelnummer 6939.060

1 stuksVerpakking

Neopreen afdichtingsring voor kabel van 17, 23, 27 en 35 mm voor 160-H3V
en 160-H1V met beugel.

Omschrijving

ADR4
Bestelnummer 6939.065

1 stuksVerpakking

Neopreen afdichtingsring voor kabel van 21, 25, 30 en 35 mm voor 160-H3V
en 160-H1V met beugel.

Omschrijving
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Neem contact met ons op:

ABB b.v.
Installatiemateriaal
Postbus 104, 6710 BC Ede
Frankeneng 15, 6716 AA Ede
Tel.: (0318) 669 226
Fax: (0318) 690 144
E-mail: info.lowvoltageproducts@nl.abb.com

www.abb.nl of www.abb.nl/connect

Uitgave:  17/6/2011




