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Ministykače B.. �Stykače     

Výkonová zatížitelnost 400 V 4kW 5.5kW 4kW 5.5kW 7.5kW 11kW 15kW 18.5kW 22kW 30kW

Typy 3pólový B 6 B 7 3pólový A 9 A 12 A 16 A 26 A 30 A 40 A 50 A 63

Typové označení B 6-30-10 B 7-30-10 A 9-30-10 A 12-30-10 A 16-30-10 A 26-30-10 A 30-30-10  A 40-30-10   A 50-30-00 A 63-30-00

Jmen. proud AC-3, 400 V A 9 12 A 9 12 17 26 32 37 50 65

415 V A 8.5 11.5 A 9 12 17 26 32 37 50 65

690 V A – – A 7 9 10 17 21 25 35 43

AC-1, 40 °C A 16 20 A 25 27 30 45 55 60 100 115

Nadproud. relé

Pomocné kontakty

Časové spínače

Blokování

Odrušovací člen

Jmenovitý proud AC-1, 40 °C 16 A 20 A 25 A 30 A 45 A 70 A

Typy 4pólový B6 B7 4pólový A 9 A 16 A 26 A 45

Typ. označení (uveďte napětí cívky) B 6-40-00 B 7-40-00 A 9-40-00 A 16-40-00 A 26-40-00 A 45-40-00

Čelní montáž    1 NO  CA 5-10
Boční montáž    1 NO + 1 NC

Pneum. se zpožděným přítahemPneum. se zpožděným odp  
0.1 ... 40 s  TP 40 DA 0.1 ... 40 s  TP 40 IA

10 ... 180 s  TP 180 DA 10 ... 180 s  TP 180 IA

0.4 ... 0.6

0.6 ... 1.0

1.0 ... 1.6

1.6 ... 2.4

2.4 ...   4.0

4.0 ...   6.0

6.0 ...   9.0

9.0 ... 12.0

Mechanické / elektrické VE 5-1 Mech  

RV 5/50 RV 5/133 RV 5/250
24 ... 50 V 50 ... 133 V 110 ... 250 V

–

Boční montáž
1NO + 1NC  CA 6-11
nebo čelní montáž

1NO + 1NC CAF 6-11

Kompaktní reverzační
spouštěče

VB6A-30-10
VB7A-30-10

Zabudované v
ministykačích na stříd.

proud

0.10 ... 0.16

0.16 ... 0.24

0.24 ... 0.4

TA 42 DU
22...32
29...42

0.4 ...0.63 2.2...3.1 7.5...11
0.63 ...1.0 2.8...4.0 10 ...14

0.10...0.16 1.0 ...1.4 3.5...5.0 13 ...19
0.16...0.25 1.3 ...1.8 4.5...6.5 18 ...25
0.25...0.4 1.7 ...2.4 6.0...8.5 24 ...32

T7DU TA 75 DUTA 25 DU



   A.., AF.., EK..

37kW 45kW 55kW 75kW 90kW 110kW 140kW 160kW 200kW 250kW 315kW 400kW

A 75 A 95 A 110 3pólový A 145 A 185 A 210 A 260 A 300 AF 400 AF 460 AF 580 AF 750

A 75-30-00 A 95-30-00 A 110-30-00 A 145-30-22 A 185-30-22 A 210-30-22 A 260-30-22 A 300-30-22 AF 400-30-22 AF 460-30-22 AF 580-30-22 AF 750-30-22

75 96 110 A 145 185 210 260 300 400 460 580 750

75 96 110 A 145 185 210 260 300 400 460 580 700

46 65 82 A 120 170 210 220 280 350 400 500 650

125 145 160 A 250 275 350 400 500 600 700 800 1050

100 A 125 A 200 A 250 A 300 A 350 A 550 A 800 A 1000 A

A 50 A 75 4pólový EK 110 EK 150 EK 175 EK 210 EK 370 EK 550 EK 1000

A 50-40-00 A 75-40-00 EK 110-40-22 EK 150-40-22 EK 175-40-22 EK 210-40-22 EK 370-40-22 EK 550-40-22 EK 1000-40-22

1 NC CA 5-01
CAL 5-11

Boční montáž 1 NO + 1 NC   CAL 5-11, CAL 5-11B

 adem
Elektronické

TE5S
Elektronické TE5S

(Vsunout N relé  pro AF 580, AF750)

anické / elektrické VE 5-2 Mechanické VM 300H Mechanické VM 750H

Díky zabudovanému rozhraní cívky není
u těchto stykačů nutný další odrušovací členRV 5/440

250 ... 440 V
RV 5-2/50 RV 5-2/133 RV 5-2/250 RV 5-2/440
24 ... 50 V 50 ... 133 V 110 ... 250 V 250 ... 440 V

130 ... 175

150 ... 200

TA 200 DUTA 80 DU TA 110 DU
60...80 65...90

80...110

29...42
36...52
45...63
60...80

  65 ... 200E 200 DU

165 ... 235

220 ... 310

TA 450 DU

105 ... 320E 320 DU 170 ... 500E 500 DU 270 ... 800E 800 DU
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3fázové motory s kotvou nakrátko
(1500 ot./min)

Kategorie využití AC-3 Při zapnutí je proud motoru asi  6 T In.
Při vypnutí za chodu je přerušován jmenovitý ustálený pracovní proud In.
Při příležitostném vypnutí při spouštění motoru je přerušován proud cca  6 T In.

Třída nadproudových relé Níže uvedená tabulka je přehledem nadproudových relé pro standardní dobu rozběhu
2 ... 10 s, třídy 10A.
Pro delší dobu rozběhu je nutné použít relé třídy 30 (viz str. 14).

Výběr jednotlivých typů
Spínání motorů AC-3

Motor Stykač Nadproudové relé

Jmenovitý výkon motoru Jmen. provozní Typ Pomocné Rozsah nastavení Typ
Jmenovitý proud proud AC-3 kontakty
3fázový klecový motor, 1500 ot./min. (1) q m�55 °C
  380 V 380 V
  400 V   415 V 400 V 415 V Uveďte napětí

  kW   A   kW   A   A   A cívky:� ��A

  0.06   0.22   0.06   0.20   9   9 A 9-30-10 1 -   0.16 ...     0.25 TA 25 DU 0.25

  0.09   0.33   0.09   0.30   9   9 A 9-30-10  1 -   0.25 ...     0.4 TA 25 DU 0.4

  0.12   0.42   0.12   0.40   9   9 A 9-30-10  1 -   0.4   ...     0.63 TA 25 DU 0.63

  -   -   0.18   0.60   9   9 A 9-30-10  1 -   0.4   ...     0.63 TA 25 DU 0.63

  0.18   0.64   -   -   9   9 A 9-30-10  1 -   0.63 ...     1.0 TA 25 DU 1.0

  0.25   0.88   0.25   0.85   9   9 A 9-30-10  1 -   0.63 ...     1.0 TA 25 DU 1.0

  0.37   1.22   0.37   1.15   9   9 A 9-30-10  1 -   1.0   ...     1.4 TA 25 DU 1.4

  0.55   1.5   0.55   1.40   9   9 A 9-30-10  1 -   1.3   ...     1.8 TA 25 DU 1.8

  0.75   2   0.75   2   9   9 A 9-30-10  1 -   1.7   ...     2.4 TA 25 DU 2.4

  1.1   2.6   1.1   2.5   9   9 A 9-30-10  1 -   2.2   ...     3.1 TA 25 DU 3.1

  1.5   3.5   1.5   3.5   9   9 A 9-30-10  1 -   2.8   ...     4.0 TA 25 DU 4.0

  2.2   5   2.2   5   9   9 A 9-30-10  1 -   4.5   ...     6.5 TA 25 DU 6.5

  2.5   5.7   2.5   5.5   9   9 A 9-30-10  1 -   4.5   ...     6.5 TA 25 DU 6.5

  3   6.6   3   6.5   9   9 A 9-30-10  1 -   6.0   ...     8.5 TA 25 DU 8.5

  3.7   8.2   3.7   7.5   9   9 A 9-30-10  1 -   6.0   ...     8.5 TA 25 DU 8.5

  4   8.5   4   8.4   9   9 A 9-30-10  1 -   7.5   ...   11 TA 25 DU 11

  5 10.5   5 10 12 12 A 12-30-10 1 -   7.5   ...   11 TA 25 DU 11

  5.5 11.5   5.5 11 12 12 A 12-30-10 1 - 10      ...   14 TA 25 DU 14

  -   -   6.5 12.5 17 17 A 16-30-10 1 - 10      ...   14 TA 25 DU 14

  6.5 13.8   -   - 17 17 A 16-30-10 1 - 13      ...   19 TA 25 DU 19

  7.5 15.5   7.5 14 17 17 A 16-30-10 1 - 13      ...   19 TA 25 DU 19

  8 16.7   8 15.4 17 17 A 16-30-10 1 - 13      ...   19 TA 25 DU 19

  -   -   9 17 17 17 A 16-30-10 1 - 13      ...   19 TA 25 DU 19

  9 18.3   -   - 26 26 A 26-30-10 1 - 13      ...   19 TA 25 DU 19

11 22 11 21 26 26 A 26-30-10 1 - 18      ...   25 TA 25 DU 25

  -   - 12.5 23 26 26 A 26-30-10 1 - 18      ...   25 TA 25 DU 25

12.5 25   -   - 26 26 A 26-30-10 1 - 24      ...   32 TA 25 DU 32

15 30 15 28 32 32 A 30-30-10 1 - 24      ...   32 TA 25 DU 32

18.5 37 18.5 35 32 37 A 40-30-10 1 - 29      ...   42 TA 42 DU 42

  -   - 20 37 37 37 A 40-30-10 1 - 29      ...   42 TA 42 DU 42

(1) Hodnoty proudu uvedené v tabulce jsou pro standardní třífázové motory s kotvou nakrátko o 1500 ot./min 50 Hz. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na počtu pólů
a konstrukčním typu motoru. Vyžádejte si informace o provozu motoru s krátkodobým zapínáním a vypínáním (kategorie využití AC-4). Hodnoty proudu motoru při jiných hodnotách provozního napětí najdete
na str. 21.
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Sada pro montáž nadproudového relé na stykač

Nadproudové Stykač : Typ
relé :

E 500 DU AF 400 — AF 460 DT 500/AF 460

E 800 DU AF 580 — AF 750 DT 800/AF 750

Napětí cívky :

A 9 ... A 300
50 Hz (V)

24
48

110
220 ... 230
230 ... 240
380 ... 400
400 ... 415

Jiné hodnoty napětí : strana 26

AF 400 ... AF 750
50/60 Hz or DC (V)

��24 ... 60 (2)

  48 ... 130 (1)

100 ... 250
200 ... 500 (1)

-
-
-

(1) k dostání po roce 2001
(2) pouze pro stejnosměr. proud

Motor Stykač Nadproudové relé

Jmenovitý výkon motoru Jmen. provozní Typ Pomocné Rozsah nastavení Typ
Jmenovitý proud proud AC-3 kontakty
3fázový klecový motor, 1500 ot./min 0 m 55 °C
� 380 V 380 V
  400 V �   415 V 400 V 415 V uveďte napětí

� kW A kW A A A cívky:�  A

  20   40     -     -   50   50 A 50-30-00 - - 29 ... 42 TA 75 DU 42

  22   44   22   40   50   50 A 50-30-00 - - 36 ... 52 TA 75 DU 52
  25   50   25   47   50   50 A 50-30-00 - - 36 ... 52 TA 75 DU 52
  30   60   30   55   65   65 A 63-30-00 - - 45 ... 63 TA 75 DU 63
  37   72   37   66   75   72 A 75-30-00 - - 60 ... 80 TA 75 DU 80
    -     -   40   72   75   72 A 75-30-00 - - 60 ... 80 TA 75 DU 80
  40   79     -     -   96   96 A 95-30-00 - - 65 ... 90 TA 110 DU 90
  45   85   45   80   96   96 A 95-30-00 - - 65 ... 90 TA 110 DU 90
    -     -   51   90   96   96 A 95-30-00 - - 80 ... 110 TA 110 DU 110
    -     -   55   96   96   96 A 95-30-00 - - 80 ... 110 TA 110 DU 110
  51   97     -     - 110 110 A 110-30-00 - - 80 ... 110 TA 110 DU 110
  55 105     -     - 110 110 A 110-30-00 - - 80 ... 110 TA 110 DU 110
    -     -   59 105 110 110 A 110-30-00 - - 80 ... 110 TA 110 DU 110
  59 112     -     - 145 145 A 145-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
  75 140   75 135 145 145 A 145-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
    -     -   80 138 145 145 A 145-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
  80 147     -     - 185 185 A 185-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
  90 170   90 165 185 185 A 185-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
    -     - 100 182 185 185 A 185-30-22 1 1 65 ... 200 E 200 DU
100 188     -     - 210 210 A 210-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
110 205 110 200 210 210 A 210-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
12 242 129 230 260 260 A 260-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
132 245 132 242 260 260 A 260-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
140 260 140 250 260 260 A 260-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
    -     - 147 260 260 260 A 260-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
147 273     -     - 305 300 A 300-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
160 295 160 280 305 300 A 300-30-22 1 1 105 ... 320 E 320 DU
180 333 180 320 400 400 AF 400-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
184 340 184 325 400 400 AF 400-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
200 370 200 340 400 400 AF 400-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
    -     - 220 385 400 400 AF 400-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
220 408     -     - 460 460 AF 460-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
250 460 250 425 460 460 AF 460-30-22 1 1 170 ... 500 E 500 DU
257 475 257 450 580 580 AF 580-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
295 546 295 500 580 580 AF 580-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
    -     - 315 535 580 580 AF 580-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
315 580      -    - 580 580 AF 580-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
355 636 355 580 750 750 AF 750-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
    -     - 400 650 750 750 AF 750-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU
400 710     -     - 750 750 AF 750-30-22 1 1 270 ... 800 E 800 DU

(1) Hodnoty proudu uvedené v tabulce jsou pro standardní třífázové motory s kotvou nakrátko o 1500 ot./min 50 Hz. Uvedené hodnoty jsou pouze orientační, mohou se lišit v závislosti na počtu pólů a
konstrukčním typu motoru. Vyžádejte si informace o provozu motoru s krátkodobým zapínáním a vypínáním (kategorie využití AC-4). Hodnoty proudu motoru při jiných hodnotách provozního napětí najdete
na str. 21.

>> Sestavy pomocných kontaktů ............ strana 9 a 11 >> Příslušenství .................................. strana 8 až 12 >> Rozměry ..................................................... strana 37
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Zapínací = vypínací proud = In
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3pólové stykače

Jmenovitý provozní proud AC-1 Průřez kabelu Typ Pomocné kontakty Max. záložní
380 V - 400 V - 415 V pojistka

(přípojnice)
0 m 40 °C 0 m 55 °C 0 m 70 °C uveďte napětí

A A A          mm2 cívky:�   A

25 22 18                 2.5 A 9-30-10 1 -       25

27 25 20                 4 A 12-30-10 1 -       32

30 27 23                 4 A 16-30-10 1 -       32

45 40 32                 6 A 26-30-10 1 -       50

55 55 39               10 A 30-30-10 1 -       63

60 60 42               16 A 40-30-10 1 -       63

100 85 70               35 A 50-30-00 - -     100

115 95 80               50 A 63-30-00 - -     125

125 105 85               50 A 75-30-00 - -     160

145 135 115               50 A 95-30-00 - -     160

160 145 130               70 A 110-30-00 - -     200

250 230 180             120 A 145-30-22 1 1     315

275 250 180             150 A 185-30-22 1 1     355

350 300 240             185 A 210-30-22 1 1     400

400 350 290             240 A 260-30-22 1 1     500

450 400 325             300 A 300-30-22 1 1     500

600 500 400       2 x 185 AF 400-30-22 1 1     630

700 600 480       2 x 240 AF 460-30-22 1 1     800

800 700 580       2 x 240 AF 580-30-22 1 1   1000

1050 800 720 (2 x 80 x 5) AF 750-30-22 1 1   1000

Výběr jednotlivých typů
Spínání odporových zátěží AC-1

Odporová zátěž

Kategorie využití AC-1 Při zapnutí zátěže je proud roven jmenovitému zatěžovacímu proudu cos ϕ M 0,95.

Výběr typů Při výběru jednotlivých typů je nutné vzít v úvahu teplotu okolního vzduchu uvnitř rozváděče.
V tabulce jsou uvedeny potřebné hodnoty průřezu kabelu nebo rozměry přípojnic.

Průmyslové přístroje
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4pólové stykače - 4 hlavní póly zapínací

Jmenovitý provozní proud AC-1 Průřez Typ ����Pomocné Max. záložní
380 V - 400 V - 415 V kabelu ����kontakty pojistka

0 m 40 °C 0 m 55 °C 0 m 70 °C Uveďte napětí

A A A   mm2 cívky:�    A

25 22 18           2.5 A 9-40-00 - -     25

30 27 23           4 A 16-40-00 - -     32

45 40 32           6 A 26-40-00 - -     50

70 60 50         25 A 45-40-00 - -     80

100   85 70         35 A 50-40-00 - -   100

125 105 85         50 A 75-40-00 - -   160

200 180 155         95 EK 110-40-22 1 1   250

250 230 200       150 EK 150-40-22 1 1   250

300 270 215       185 EK 175-40-22 1 1   355

350 310 250       240 EK 210-40-22 1 1   355

550 470 400 2 x 185 EK 370-40-22 1 1   630

800 650 575 2 x 240 EK 550-40-22 1 1   800

1000 800 720 2 x 300 EK 1000-40-22 1 1 1000

4pólové stykače - 2 hlavní zapínací póly a 2 hlavní rozpínací póly

Jmenovitý provozní proud AC-1 Průřez Typ �����Pomocné Max. záložní
380 V - 400 V - 415 V kabelu �����kontakty pojistka

0 m 40 °C 0 m 55 °C 0 m 70 °C Uveďte napětí

A A A mm2 cívky: A

25 22 18   2.5 A 9-22-00 - -   25

30 27 21   4 A 16-22-00 - -   32

45 40 32   6 A 26-22-00 - -   50

70 60 50 25 A 45-22-00 - -   80

125 105 85 50 A 75-22-00 - - 160

EK 110 ... EK 1000
50 Hz (V)

-
48

110
220 ... 230
230 ... 240
380 ... 400
400 ... 415

A 9 ... A 300
50 Hz (V)

24
48

110
220 ... 230
230 ... 240
380 ... 400
400 ... 415

Jiné hodnoty napětí: str. 26

AF 400 ... AF 750
50/60 Hz DC (V)

  24 ... 60 (2)

  48 ... 130 (1)

100 ... 250
200 ... 500 (1)

-
-
-

(1) k dostání po roce 2001
(2) pouze pro ss napětí

A 9 ... A 75
50 Hz (V)

24
48

110
220 ... 230
230 ... 240
380 ... 400
400 ... 415

Jiné hodnoty napětí: str. 26 a 27

Napětí cívky (3pólové stykače) :

>> 3pólové stykače a příslušenství .................................................................................................................. strana 6 až 14 >> Rozměry ..................................................... strana 37

>> 4pólové stykače a příslušenství ................................................................................................................ strana 15 až 17

Napětí cívky (4pólové stykače)
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TP 40 DA

S
B

75
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CAL 5-11 CA 5-10

S
B
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S
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TE5S

S
B

75
58
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2

S
B

72
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S
B
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00
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S
B

73
89

C
1

RV 5/50 RC 5-1/50

LK 75-L

E
02

66
D

{

VE 5-1

Bloky pomocných kontaktů
Umístění Montáž Kontakty Typ Objednací číslo Balení Hmot.

na : kus kg

1 - CA 5-10 1SBN 01 0010 R1010 10 0.014

Čelní montáž  A 9...A 40
- 1 CA 5-01 1SBN 01 0010 R1001 10 0.014
3 1 CA 5-31 M 1SBN 01 0040 R1131   2 0.060
2 2 CA 5-22 M 1SBN 01 0040 R1122   2 0.060

Boční montáž  A 9...A 110 1 1 CAL 5-11 1SBN 01 0020 R1011   2 0.050

Pneumatické časové spínače
Montáž Rozsah Kontakty Typ Objednací číslo Balení Hmot.
na : časování : kus kg

Se zpož. přítahem 0.1...40s 1 1 TP 40 DA 1SBN 02 0300 R1000   1 0.070
Se zpož. přítahem 10...180s 1 1 TP 180 DA 1SBN 02 0300 R1001   1 0.070

A 9...A 75
Se zpož. odpadem 0.1...40s 1 1 TP 40 IA 1SBN 02 0301 R1000   1 0.070
Se zpož. odpadem 10...180s 1 1 TP 180 IA 1SBN 02 0301 R1001   1 0.070

Elektronické časové spínače pro spouštěče hvězda-trojúhelník (prodleva 5 ms)

Montáž : Rozsah Napájecí Typ Objednací číslo Balení Hmot.
časování : napětí kus kg

Se zpož. přítat. 24 a.c. / d.c. TE5S-24 1SBN 02 0010 R1001   1 0.080
Samostatně 0.8...8 s 110 ... 120 a.c. TE5S-120 1SBN 02 0010 R1002   1 0.080

 nebo 220 ... 240 a.c. TE5S-240 1SBN 02 0010 R1003   1 0.080
6...60 s 380 ... 440 a.c. TE5S-440 1SBN 02 0010 R1004   1 0.080

Blokování
Specifikace Montáž Kontakty Typ Objednací číslo Balení Hmot.

na : kus kg

A 9...A 40 - 2 VE 5-1 1SBN 03 0110 R1000   1 0.076
Mech. / elec.

A 50...A 110 - 2 VE 5-2 1SBN 03 0210 R1000   1 0.146

Mechanické A 9...A 40 - - VM 5-1 1SBN 03 0100 R1000   1 0.066

Poznámka: Typ VE 5-2 lze použít i pro mechanické a elektrické blokování stykačů A40 a A50.

Odrušovací členy
Specifikace Montáž Rozsah Typ Objednací číslo Balení Hmot.

na : napětí kus kg

24...50 V ~ RV 5/50 1SBN 05 0010 R1000   2 0.015
50...133 V ~ RV 5/133 1SBN 05 0010 R1001   2 0.015

Varistor A 9... A 110
110...250 V ~ RV 5/250 1SBN 05 0010 R1002   2 0.015
250...440 V ~ RV 5/440 1SBN 05 0010 R1003   2 0.015

24...50 V Q RC 5-1/50 1SBN 05 0100 R1000   2 0.012
50...133 V Q RC 5-1/133 1SBN 05 0100 R1001   2 0.012A 9...A 40

110...250 V Q RC 5-1/250 1SBN 05 0100 R1002   2 0.012
250...440 V Q RC 5-1/440 1SBN 05 0100 R1003   2 0.012

RC
24...50 V Q RC 5-2/50 1SBN 05 0200 R1000   2 0.015

50...133 V Q RC 5-2/133 1SBN 05 0200 R1001   2 0.015
A 50...A 110

110...250 V Q  RC 5-2/250 1SBN 05 0200 R1002   2 0.015
250...440 V Q RC 5-2/440 1SBN 05 0200 R1003   2 0.015

Pomocné přívodní svorky
Specifikace Montáž Typ Objednací číslo Balení Hmot.

na : kus kg

Svorka A 50...A 75 LK 75-L 1SBN 07 3552 R1003   2 0.006
A 95...A 110 LK 110 1SFN 07 4352 R1000   2 0.010

Popisové štítky
Specifikace Montáž  Typ Objednací číslo Balení Hmot.

na : kus kg

50 ks v balení A 9...A 110 BA 5-50 1SBN 11 0000 R1000   1 0.017

Příslušenství k 3pólovým stykačům A 9 ... A 110
Údaje k objednávce
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