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Abschnitt 5

1MRS757082 B

Anschlusse

Tabelle 25: Ausgangskontakte X331, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- | Hardware-Kanal
stanz

X331-1 Leistungsausgang 1, SchlieRer BIO_5 BO1_PO

X331-2

X331-3 Leistungsausgang 2, SchlielRer BIO_5 BO2_PO

X331-4

X331-5 Leistungsausgang 3, Schlieler BIO_5 BO3_PO

X331-6

Tabelle 26: Ausgangskontakte X336, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- | Hardware-Kanal
stanz

X336-1 Leistungsausgang 1, SchlieRer BIO_6 BO1_PO

X336-2

X336-3 Leistungsausgang 2, Schlieler BIO_6 BO2_PO

X336-4

X336-5 Leistungsausgang 3, SchlieRer BIO_6 BO3_PO

X336-6

Tabelle 27: Ausgangskontakte X307, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X307-13 Signalausgang 1, SchlieRer PSM_102 BO7_SO

X307-14

X307-15 Signalausgang 2, SchlieRer PSM_102 BO8_SO

X307-16

X307-17 Signalausgang 3, SchlieRer PSM_102 B0O9_SO

X307-18

Tabelle 28: Ausgangskonftakte X316, 4HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X316-7 Signalausgang 1, SchlieRer BIO_3 BO4_SO

X316-8 Signalausgang 1

X316-9 Signalausgang 2, SchlieRer BIO_3 BO5_SO

X316-10 Signalausgang 2

X316-11 Signalausgang 3, SchlielRer BIO_3 BO6_SO

Fortsetzung auf néchster Seite

630 Serie
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Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X316-12 Signalausgang 3

X316-13 Signalausgang 4, SchlieRer BIO_3 BO7_SO
X316-14 Signalausgang 5, SchlieRer BIO_3 BO8_SO
X316-15 Signalausgange 4 und 5, Wurzel

X316-16 Signalausgang 6, Offner

X316-17 Signalausgang 6, SchlieRer BIO_3 BO9_SO
X316-18 Signalausgang 6, Wurzel

Tabelle 29: Ausgangskontakte X321, 4HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X321-7 Signalausgang 1, SchlieRer BIO_4 BO4_SO
X321-8 Signalausgang 1
X321-9 Signalausgang 2, SchlieRer BIO_4 BO5_SO
X321-10 Signalausgang 2
X321-11 Signalausgang 3, SchlieRer BIO_4 BO6_SO
X321-12 Signalausgang 3
X321-13 Signalausgang 4, SchlieRer BIO_4 BO7_SO
X321-14 Signalausgang 5, SchlieRer BIO_4 BO8_SO
X321-15 Signalausgénge 4 und 5, Wurzel
X321-16 Signalausgang 6, Offner BIO_4 BO9_SO
X321-17 Signalausgang 6, SchlielBer
X321-18 Signalausgang 6, Wurzel

Tabelle 30: Ausgangskonftakte X321, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X321-7 Signalausgang 1, SchlieBer BIO_3 BO4_SO
X321-8 Signalausgang 1
X321-9 Signalausgang 2, SchlieRer BIO_3 BO5_SO
X321-10 Signalausgang 2
X321-11 Signalausgang 3, SchlielRer BIO_3 BO6_SO
X321-12 Signalausgang 3
X321-13 Signalausgang 4, SchlieRer BIO_3 BO7_SO

X321-14 Signalausgang 5, SchlieRer BIO_3 BO8_SO

X321-15 Signalausgénge 4 und 5, Wurzel

Fortsetzung auf nachster Seite

70 630 Serie
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Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X321-16 Signalausgang 6, Offner BIO_3 BO9_SO
X321-17 Signalausgang 6, SchlieRer
X321-18 Signalausgang 6, Wurzel

Tabelle 31: Ausgangskontakte X326, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X326-7 Signalausgang 1, Schlieler BIO_4 BO4_SO
X326-8 Signalausgang 1
X326-9 Signalausgang 2, SchlieRer BIO_4 BO5_SO
X326-10 Signalausgang 2
X326-11 Signalausgang 3, SchlieRer BIO_4 BO6_SO
X326-12 Signalausgang 3
X326-13 Signalausgang 4, Schlieler BIO_4 BO7_SO
X326-14 Signalausgang 5, SchlieRer BIO_4 BO8_SO
X326-15 Signalausgange 4 und 5, Wurzel
X326-16 Signalausgang 6, Offner BIO_4 BO9_SO
X326-17 Signalausgang 6, SchlieRer
X326-18 Signalausgang 6, Wurzel

Tabelle 32: Ausgangskontakte X327, 4HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X327-13 Signalausgang 1, SchlieRer PSM_102 BO7_SO
X327-14
X327-15 Signalausgang 2, SchlieRer PSM_102 BO8_SO
X327-16
X327-17 Signalausgang 3, SchlieRer PSM_102 BO9_SO
X327-18

Tabelle 33: Ausgangskontakte X331, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X331-7 Signalausgang 1, SchlieRer BIO_5 BO4_SO
X331-8 Signalausgang 1
X331-9 Signalausgang 2, Schlieler BIO_5 BO5_SO

Fortsetzung auf nachster Seite
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Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X331-10 Signalausgang 2

X331-11 Signalausgang 3, SchlieRer BIO_5 BO6_SO
X331-12 Signalausgang 3

X331-13 Signalausgang 4, Schlieler BIO_5 BO7_SO
X331-14 Signalausgang 5, SchlieRer BIO_5 BO8_SO
X331-15 Signalausgange 4 und 5, Wurzel

X331-16 Signalausgang 6, Offner BIO_5 B0O9_SO
X331-17 Signalausgang 6, SchlieRer

X331-18 Signalausgang 6, Wurzel

Tabelle 34: Ausgangskontakte X336, 6HE, 1/2 19"

Anschluss Beschreibung ACT-Info
Hardware-Modulin- Hardware-Kanal
stanz

X336-7 Signalausgang 1, Schlief3er BIO_6 BO4_SO
X336-8 Signalausgang 1

X336-9 Signalausgang 2, SchliefRer BIO_6 BO5_SO
X336-10 Signalausgang 2

X336-11 Signalausgang 3, SchlieRer BIO_6 BO6_SO
X336-12 Signalausgang 3

X337-13 Signalausgang 4, Schlief3er BIO_6 BO7_SO
X336-14 Signalausgang 5, SchlieRRer BIO_6 BO8_SO
X336-15 Signalausgange 4 und 5, Wurzel

X336-16 Signalausgang 6, Offner BIO_6 B0O9_SO
X336-17 Signalausgang 6, SchlieRer

X336-18 Signalausgang 6, Wurzel

AnschlieRen der Stromversorgung

Bei Verwendung einer Stromversorgung von 110-250 VDC bzw. 100-240 VAC,
schliefen Sie die Hilfsspannung des Gerits an die Klemmen X430-1 und X430-3
(1/2 197-4HE) bzw. die Klemmen X410-1 und X410-3 (1/2 19”-6HE) an. Bei
Verwendung einer Gleichstromversorgung schlieen Sie den Plusleiter an die
Klemme X430-3 (1/2 19"-4HE) bzw. X410-3 (1/2 19”-6HE) an.

Bei Verwendung einer Stromversorgung von 48-125 VDC wird die Hilfsspannung
des Gerits an die Klemmen X430-1 und X430-2 (1/2 19"-4HE) bzw. X410-1 und
X410-2 (1/2 19"-6HE) angeschlossen, wobei der Plusleiter mit der Klemme
X430-2 (1/2 19"-4HE) bzw. X410-2 (1/2 19"-6HE) zu verbinden ist.

630 Serie
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Der zuldssige Hilfsspannungsbereich des Gerits ist auf dem Geriteaufkleber
angegeben.

SchlieBen Sie die Stromversorgung am Anschluss X430 (4HE, 1/2
19") und X410 (6HE, 1/2 19") an. Verwenden Sie fiir die
Stromversorgung nicht die Anschliisse X329 oder X309.

X321

X316

X102

X304

HMI LAN1

Abb. 44: AnschlielBen der Hilfsspannung in einer 1/2 19"-4HE-Anlage

630 Serie 73
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Abb. 45: AnschlieBen der Hilfsspannung in einer 1/2 19"-6HE-Anlage

SchlieBen Sie die Klemmen des Hilfsspannungs-Steckverbinders korrekt an. Fiir
unterschiedliche Stromversorgungen werden unterschiedliche Klemmen benutzt.

74 630 Serie
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Keine Beschadigung tritt auf, wenn der Stecker um 180° gedreht eingefliihrt wird.

110-250 V DC

FALSCH: um 180° gedreht; korrigieren!

] 10 20 3
100-240 VAC ‘ ; Der Eingang verfiigt tiber eine Gleichrichter-Bruicke.
RICHTIG
1 20 30
48-125V DC
Um 180° gedreht
10 20 3
; ; = Kein Problem, Kontakt offen
£
Abb. 46 AnschlieBen des Hilfsspannungs-Steckverbinders
5.7 AnschlieRen der Kommunikationsleitungen

Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen der Kommunikationsleitungen, dass
das Hardware-Modul iiber die richtigen Kommunikationsschnittstellen verfiigt.
Von hinten aus betrachtet befindet sich das Kommunikationsmodul bei halb
19"-4HE-Geh&usen unten und bei halb 19"-6HE-Gehéusen links

Zu den produktspezifischen Kommunikationsschnittstellen siche
das Technical Manual.

i
A\

630 Serie
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Der zuldssige Mindestbiegeradius muss mit dem
Lichtwellenleiterhersteller abgeklért werden.

Ethernet-Gerite diirfen nicht an den HMI-Port auf der Riickseite
angeschlossen werden. Andernfalls kann dies zu Schiaden am IED
oder angeschlossenen Ethernet-Gerit fiihren.
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AnschlieRen des externen Anzeigemoduls

Zur Verbindung des Anzeigemoduls mit der Haupteinheit verwenden Sie das zum
Lieferumfang der Haupteinheit gehdrende Kabel. Dieses wird am RJ-45-Port
(Anschluss X0/HMI) auf der Riickseite der Haupteinheit und am entsprechenden
Port am Anzeigemodul angeschlossen.

Es kann nur ein LHMI-Modul an ein IED angeschlossen werden.
Bei Anschluss eines externen Anzeigemoduls an ein [ED mit
integrierter LHMI wird die integrierte LHMI abgeschaltet.

630 Serie
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Abschnitt 6

6.1

6.2

6.3
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Prifen der Installation

Feststellung der Hardware- und Software-Version

Angaben zur Hard- und Software-Version sind auf dem Schild zu finden, das am
Gehiuse des Geréts angebracht ist. Es sind auch Modul-Schilder vorhanden, mit
deren Hilfe die Module im Gerit identifiziert werden konnen.

Uberpriifen der Befestigung

Vergewissern Sie sich, dass alle Befestigungsschrauben fest angezogen und alle
Kabel angeschlossen sind!

Einschalten des Relais

Vor dem Anschluss an die Hilfsspannung priifen, dass die Klemmleiste verdrahtet
und korrekt platziert ist.

Wihrend des Hochfahrens leuchten alle LEDs kurz auf.

*  Die griine Bereitschafts-LED beginnt zu blinken

* LCD leuchtet und es erscheint starting. ..

*  Das Hauptmenii wird angezeigt. Eine konstante griine Bereitschafts-LED zeigt
ein erfolgreiches Hochfahren an.

Falls das IED wéhrend des Hochfahrens einen Diagnosefehler erkennt, blinkt die
griine Normal-LED und der interne Fehlercode wird auf dem LCD angezeigt.
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Abschnitt 7

7.1

7.2

7.3
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Ausbau, Reparatur und Austausch

Lebenszyklus des Produkts

Das Produkt erreicht in seinem Lebenszyklus einen Punkt, an dem eine
Aktualisierung des Geréts durch Austausch mit einer Einheit der nichsten
Generation ansteht. Beriicksichtigen Sie bei der Wahl des Produkts bereits dessen
Aktualisierungs- und Erweiterungsmoglichkeiten im Laufe des gesamten
Produktlebenszyklus.

Spezifische Optionen fiir das Gerit sind in der Retrofit Solutions Database im
Internet zu finden. Gehen Sie dazu wie folgt vor: www.abb.com aufrufen, dann den
Links im ABB Service Guide folgen oder iiber den ABB Product Guide, von der
Service & Support-Seite fiir das jeweilige Produkt aus.

Prifen der Gerat-Information

Die Produktinformationen enthalten ausfiihrliche Angaben zum Gerit, z.B. die
Versions- und Seriennummer.

Wihlen Sie Hauptmenu/Information.

Waihlen Sie ein Untermenii mit i und EJ.

Gehen Sie in das ausgewahlte Untermenii mit .
Blattern Sie durch die Information mit [ und .

bl

Das Untermenii Produkt Ident. enthélt produktspezifische Informationen, wie
Produkttyp, Seriennummer, Bestellnummer, Herstellungsdatum und SW-Version.

Das Untermenit HW Module enthilt Informationen tiber HW-Module.

Ausbauen des Gerats

Stellen Sie sicher, dass die Hilfsstromversorgung ausgeschaltet ist und alle Kabel
getrennt sind, bevor Sie das Gerét ausbauen.

Erkundigen Sie sich bei Threr ABB vor Ort, ob der Einschub
ausgetauscht werden kann.
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7.4 Das Gerat zur Reparatur einschicken

Setzen Sie sich im Falle von Problemen mit dem Produkt mit der nichsten ABB-
Niederlassung in Verbindung, um Beratung und Anweisungen zu erhalten.

7.5 Austauschen des Gerates

Um das Gerit gegen eine identische Einheit auszutauschen, muss das alte Gerét
aus- und das neue Gerit eingebaut werden. Ersatzgerite erhalten Sie tiber Ihren
zustandigen ABB-Ansprechpartner, siche www.abb.com/partsonline. Die Funktion
PartsOnLine erfordert eine Registrierung des Nutzers.

Erkundigen Sie sich bei Threr ABB vor Ort, ob der Einschub
ausgetauscht werden kann.

80 630 Serie
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Abschnitt 8 Technische Daten

8.1 Gehause- und LHMI-Displayvarianten
8.1.1 Vorderseite des Gerats
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Abb. 47 Vorderansicht des 1/2 19"-4HE-Geréts

Zur LHMI gehért ein 6"-Monochrom-LCD-Monitor mit 320x240 Pixeln.
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Rickseite des Gerats
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Abb. 48:
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X321 X326 X331

INH

LNV
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X324 X329 X334
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Abb. 49: Rickansicht 1/2 19"-6HE

8.2
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Tabelle 35: Abmessungen des Geréts — 19"-Halbgehéuse
Beschreibung Wert
Breite 220 mm
Hohe 177 mm (4U)
265,9 mm (6U)
Tiefe 249,5 mm
Gewicht Box 6,2 kg (4U)
5,5 kg (6U)"
Gewicht LHMI 1,0 kg (4U)
1) ohne LHMI
8.3 Gehauseklasse
Tabelle 36: Schutzklasse des bindig montierten Gerdts
Beschreibung Wert
Vorderseite IP 40
Ruckseite, Anschlussklemmen IP 20
Tabelle 37: Schutzklasse des LHMI
Beschreibung Wert
Vorderseite und Seite IP 42

84
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Abschnitt 9

9.1

9.1.1
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Zubehor und Bestellcodes

Montagesatze

Montagesatz fiir eine frontblindige Montage

Montagerahmen

Schrauben

Muttern und Unterlegscheiben
Abmessungen fiir Schraublocher

)

Qe

Abb. 50: Einbaurahmen
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Tabelle 38: Montagesatz
Artikel Bestellnummer
Montagesatz fiir eine frontbiindige Montage eines 1/2 19"-4HE-Gehéauses 1KHL400040R0001
9.1.2 Montagesatz fiur eine halbversenkte Montage

*  Stegrahmen

*  Schrauben

e Muttern und Unterlegscheiben

*  Abmessungen fiir Schraublocher

0
© |
Abb. 51: Einbaurahmen
Tabelle 39: Montagesatz
Artikel Bestellnummer
Montagesatz fiir die halbversenkte Montage eines 1/2 19"-4HE-Gehauses 1KHL400444R0001

630 Serie
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9.1.3

9.14
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Schrank-Montagesatz fiir ein einzelnes Geréat

*  Montagehalterungen
*  Schrauben

Q @
@
57
N
Q
@
@
/
Q
P
Abb. 52: 19"-Schrank-Montageplatten
Tabelle 40: Montagesatz
Artikel Bestellnummer
19"-Schrank-Montagesatz fiir ein 1/2 19"-4HE-Gehé&use 1KHL400236R0001
Schrank-Montagesatz flir zwei Gerate
*  Verbindungsbolzen
*  Montagehalterungen
¢ Schrauben
87
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Abb. 53: 19"-Schrank-Montageteile fir zwei Geréte

Tabelle 41: Montagesatz

Artikel

Bestellnummer

19"-Schrank-Montagesatz fir zwei 1/2 19"-4HE-Gehause

1KHL400237R0001

Prafschalter

*  Montagehalterungen
*  Schrauben
*  Frontabdeckung

630 Serie
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Abb. 54 4HE-Montagehalterung fiir Priifschalter
Tabelle 42: Prifschalfer-Montagezubehdr
Bestellartikel Bestellnummer

19”-Etage Montagesatz fir ein RTXP8-Testschalter (der Testschalter istim | 1KHL400465R0001
Lieferumfang nicht enthalten)

19”-Etage Montagesatz flr ein RTXP18-Testschalter (der Testschalter ist 1KHL400467R0001
im Lieferumfang nicht enthalten)

19”-Etage Montagesatz fir ein RTXP24-Testschalter (der Testschalter ist 1KHL400469R0001
im Lieferumfang nicht enthalten)

9.1.6 Wandmontagesatz fiir ein Gerat

*  Montagehalterungen
*  Schrauben
*  Abmessungen fiir Schraublocher

630 Serie 89
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Abb. 55: 4HE-Wandmontagehalterungen

Tabelle 43: Montagesatz

T
0
o
» °
o
o
0

Artikel

Bestellnummer

Wandmontagesatz (Verkabelung zur Montagewand) fur ein Gerat in einem
1/2 19"-4HE-Gehause

1KHL400067R0001

Deckenmontagesatz fiir ein Hauptgerat

*  Montagehalterung
*  Schrauben
*  Abmessungen fiir Schraublocher

630 Serie
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Abb. 56: Deckenhalterung fir 1/2 19"-4HE
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Abb. 57: Deckenhalterung fiir 1/2 19"-6HE
Tabelle 44: Montageséize
Artikel Bestellnummer

Uberkopf/Deckenmontagesatz (mit Kabelfreiraum) fir 1/2 19"-4HE-Geh3use 1KHL400450R0001

Uberkopf/Deckenmontagesatz (mit Kabelfreiraum) fiir 1/2 19"-6HE-Gehause 1KHL400464R0001

9.1.8 Wandmontagesatz fir ein Hauptgerat

*  Montagehalterungen
*  Schrauben
*  Abmessungen fiir Schraublocher

92 630 Serie
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Abb. 58: 4HE-Wandmontagehalterungen
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Abb. 59: 6HE-Wandmontagehalterungen
Tabelle 45: Montagesétze
Artikel Bestellnummer

Wandmontagesatz (Verkabelung zur Vorderseite) fur 1/2 19"-4HE-Gehause 1KHL400449R0001

Wandmontagesatz fiir direkte Rlickwandmontage (mit Verkabelung zur Vorder- | 1KHL400452R0001
seite) fur 1/2 19"-6HE-Gehause

9.1.9 SPAC 630-Austauschkit

*  Montagerahmen
*  Schrauben
*  Muttern und Unterlegscheiben

94 630 Serie
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Abb. 60: Montagerahmen

Tabelle 46: Austauschkit
Inhalt Bestellnummer
SPAC 630-Austauschkit 2RCA027888A0001

Steckverbindersatze

Tabelle 47: Anschlussverbinder-Sétze fiir REF630

Bestellartikel Bestellnummer
Anschlussverbinder-Satz fir ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA021735
41 + 5U oder 51 + 4U
Anschlussverbinder-Satz fur ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA021736

41 + 5U oder 51 + 4U
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Tabelle 48: Anschlussverbinder-Sétze fir REM630

Bestellartikel Bestellnummer
Anschlussverbinder-Satz fur ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA021735
41 + 5U oder 5l + 4U
Anschlussverbinder-Satz flr ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA021736
41 + 5U oder 51 + 4U
Anschlussverbinder-Satz fir ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023041
71+ 3U
Anschlussverbinder-Satz flr ein Gerat in 6U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023042
71+ 3U
Anschlussverbinder-Satz flr ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023039
8l +2U
Anschlussverbinder-Satz fir ein Gerat in 6U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023040
8l +2U

Tabelle 49: Steckersets fiir RET630

Bestellartikel Bestellnummer
Anschlussverbinder-Satz fur ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023041
71+ 3U
Anschlussverbinder-Satz fur ein Gerat in 6U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023042
71+ 3U
Anschlussverbinder-Satz fir ein Gerat in 4U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023039
8l +2U
Anschlussverbinder-Satz flr ein Gerat in 6U inkl. Analogeingang-Variante 2RCA023040
8l +2U

Kabel

Tabelle 50: Optionale Kabel fiir externes Anzejgemodul

Artikel Bestellnummer
LHMI-Kabel (1 m) 2RCA025073P0001
LHMI-Kabel (2 m) 2RCA025073P0002
LHMI-Kabel (3 m) 2RCA025073P0003
LHMI-Kabel (4 m) 2RCA025073P0004
LHMI-Kabel (5 m) 2RCA025073P0005
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Abschnitt 10 Glossar
ACT Anwendungskonfigurationsprogramm in PCM600;
Ausl6sestatus
DNP3 Ein dezentrales Netzwerkprotokoll, welches urspringlich von

Westronic entwickelt wurde. Die DNP3-Benutzergruppe ist
Eigentimer des Protokolls und tbernimmt die Verantwortung
fur seine Entwicklung.

HMI Mensch/Maschine-Schnittstelle
IEC International Electrotechnical Commission

IEC 61850 Internationale Norm fiir die Kommunikation und Auslegung von
Schaltanlagen.

IED Intelligent Electronic Device (intelligentes elektronisches Gerat)
LCD Flussigkristallanzeige

LCP Flussigkristallpolymer

LED Leuchtdiode

LHMI Lokale Mensch-Maschine-Schnittstelle

PC Personalcomputer; Polykarbonat

PCM600  Geratekonfigurationstool

RJ-45 Galvanischer Steckverbindertyp

RoHS Beschrankung des Einsatzes von bestimmten Gefahrstoffen in

elektrischen und elektronischen Ausristungen.
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Kontakt

ABB AG

Calor Emag Mittelspannungsprodukte
Oberhausener Strasse 33

40472 Ratingen, DEUTSCHLAND
Telefon +49 (0) 21 02/12-0

Fax +49 (0) 21 01/12-17 77

www.abb.de/mittelspannung

ABB Schweiz AG

Vertrieb Energietechnik
Bruggerstrasse 72

CH-5401 Baden, SCHWEIZ
Telefon +41 58 585 81 61
Fax +41 58 585 80 81

www.abb.ch/relion

Power and productivity

for a better world™ " l. I.

Hinweis:

Technische Anderungen der Produkte sowie An-
derungen im Inhalt dieses Dokuments behalten
wir uns jederzeit ohne Vorankiindigung vor. Bei
Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaf-
fenheiten maBgebend. Die ABB AG tibernimmt
keinerlei Verantwortung fiir eventuelle Fehler oder
Unvollstandigkeiten in diesem Dokument.

Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument
und den darin enthaltenen Gegenstanden und
Abbildungen vor. Vervielfdltigung, Bekanntgabe an
Dritte oder Verwertung seines Inhaltes - auch von
Teilen - ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung
durch die ABB AG verboten.
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