


13 ANNEXE (suite) 13 SCHEDULE (continued) .
14 ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE 14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 06 ATEX 6048 LCIE 06 ATEX 6048
Parameétres électriques / Electrical parameters Température / Temperature
Type / Type -
Designation | Polarité/ | P Ua TOLy | F | Serviee | yp T3
M3HP... | Polarity | (kW] vl % | mz | P4 . .
cycle teto T,=40°C /tgto T,=50°C

AY 230/400 10 7,0 12/11

ANY 400/690 10 7,0 12/11

AY 290/500 10 7,0 12/11
AY 220/380 5 6,4 13/12
io AY 380/660 5 6,4 13/12

' AY 220-240 50
/380-420 3 6,8 181-
4 A/Y 380-420 S1

100LB 4 L7 5 6,8 12/-
AY 415 5 7,4 12/11

A 500 10 7,0 12/11
30 | LAY 230/400 5 6,4 17/16
’ AY 400/690 5 & 6,4 17/16
35 | LAY 440 5 6.8 13/12

? NY 460 5 7.4 13/11
AY 230/400 10 42 20/20
AY 400/690 10 42 20/20
AY 290/500 10 42 20/20
ANY 220/380 5 3,8 20/20
AY 380/660 5 3.8 20/20

L5 | A/Y 220-240 50

/380-420 3 4 -
NY 415 5 44 20/20
A 500 10 42 20/20
15 |A/Y 230/400 5 40 20/20
’ A/Y 400/690 5 & 40 20 /20
L75 | A/Y440 5 42 20 /20
’ NY 460 5 45 20/20

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification

The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may be reproduced in its entirety and without any change
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13 ANNEXE (suite)

14 ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 06 ATEX 6048

13 SCHEDULE (continued)
14 EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 06 ATEX 6048

Paramétres électriques / Electrical parameters Température / Temperature
Type / Type -
Designation | Polarité/ | P U, TOLy, | F S/elr)v ice |y T3
VISHE-.. | Polarity | [kW] vl %] | THal cy:;ey M| tpt0 T.=40°C/ tsto T,=50°C
A/Y 230/400 10 738 5/-
A/Y 400/690 10 7.8 5/-
A/Y 290/500 10 78 5/-
A/Y 220/380 5 70 6/-
A/Y 380/660 5 7,0 6/-
3.7 | A/Y220-240
/380-420 8 74 Al
ANY 380-420
/660-725 B 50 74 >/-
AY 415 5 84 5/-
A 500 10 7.8 5/-
2 A/Y 230/400 10 S1 82 5/5
11aME 2 AY 400/690 10 82 5/5
A/Y 290/500 10 82 5/5
3,5 | A/Y220/380 5 74 6/6
A/Y 380/660 5 74 6/6
AY 415 5 8,8 5/5
A 500 10 8.2 5/5
37 | A/Y230/400 5 74 8/6
’ A/Y 400/690 5 74 8/6
43 | A/Y440 5 60 8,0 5/-
’ AY 460 5 8,38 5/-
4,0 | AY 440 5 8.6 5/5
A/Y 230/400 10 3,5 20/20
A/Y 400/690 10 35 20/20
AY 290/500 10 35 20/20
AY 220/380 5 33 20/20
A/Y 380/660 5 33 20/20
L5 | AY 220-240 50
/380-420 3 32 -
112MC 8 B %_378205.420 5 S1 32 24/-
ANY 415 5 35 20/20
A 500 10 3,5 20/20
s |A/Y230/400 5 3,6 20/20
’ A/Y 400/690 5 4 3,6 20/20
175 |A/Y 440 5 37 20/20
’ A/Y 460 5 3,8 20/20

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut &tre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification
The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may be reproduced in its entirety and without any change
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ANNEXE (suite)
ATTESTATION D’EXAMEN CE DE TYPE

LCIE 06 ATEX 6048

Le marguage doit étre :

ABB OY

Type M3HP 100..., M3HP 112...
n° de fabrication

Année de fabrication

&iu2a

Exell T3

LCIE 06 ATEX 6048
Un...V IN... A

Pn ... kW  Fréquence ... Hz
t/min... Cos ¢ ...

/N ... te...s

Température ambiante : ... °C (Si différent de [-20°C ;+40°C]
et suivant documents descriptifs.)
Ne pas ouvrir sous tension (sur les boites a bornes)

L’appareil doit également comporter le marquage
normalement prévu par les normes de construction qui le
concerne.

DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° 3GZF500910-24 Rev A
du 21/06/2006.

Ce document comprend 28 rubriques (211 pages).

CQNDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION
SURE
Néant.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE
SANTE

Couvertes par les normes listées au point 9.
VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
Chaque moteur devra subir une épreuve de rigidité

diélectrique conformément aux dispositions du § 7 de la
norme EN 60079-7.
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SCHEDULE (continued)
EC TYPE EXAMINATION CERTIFICATE

LCIE 06 ATEX 6048

The marking shall be :

ABB OY

Type M3HP 100..., M3HP 112...
Serial number

Year of construction

&iz2a

Exell T3

LCIE 06 ATEX 6048
Uny...V IN... A

Pn ... KW  Frequency ... Hz
rpm ... Cos o ...

IA/IN ... te...s

Ambient temperature : ... °C (If out of [-20°C ;+40°C] and
according to descriptive documents)
Do not open while energized (on the terminal boxes)

The equipment shall also bear the usual marking required by
the manufacturing standards applying to such equipment.

DESCRIPTIVE DOCUMENTS
Certification file N° 3GZF500910-24 Rev A
dated June 21, 2006.

This file includes 28 items (211 pages).

SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

None.

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS

Covered by standards listed at 9.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
Each single motor must be submitted to the dielectric strength
test in accordance with the clause 7 of EN 60079-7.

Seul le texte en frangais peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification
The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may be reproduced in its entirety and without any change
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ANNEXE

AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE DE
TYPE

LCIE 06 ATEX 6048 / 01

13
14

SCHEDULE
SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION

CERTIFICATE

LCIE 06 ATEX 6048 / 01

DESCRIPTION DE L’AVENANT 15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE
Type / Parameétres électriques / Electrical parameters Température / Temperature
Type Designation [ pojarité / P Un TOLw | F | Sewice/ | Il T3
M3HP... Polarity kW] [\ [%] [Hz] | Dutycycle [-] teto Ta=40°C/teto Ta=50°C
25 A/Y 230/400 10 50 8,3 13/13
' AY 400/690 10 8,3 13/13
100LB 4 4 3,1 A/Y 480 5 S1 8.9 13/12
35 AY 440 10 60 6.8 12/ 11
’ A/Y 480 5 8,1 13/ 11
A/Y 230/400 10 7.3 11/10
A/Y 400/690 10 7,3 11/10
A/Y 280/500 10 7.3 11/10
AJY 220/380 5 6,7 12/ 11
AJY 380/660 '5 6,7 12/ 11
3.7 | A/Y 220-240 50
/380-420 S 71 /-
112MC 4 4 o7zs | 6 st i nr
AY 415 5 7,6 11/9
A 500 10 7.3 11/10
38 A/Y 220/380 5 7,2 11/10
! A/Y 380/660 5 7.2 11/10
37 A/Y 230/400 10 7.4 13/10
' A/Y 400/690 10 60 7,4 13/10
A/Y 440 10 7.8 8/6
4,3 AY 460 10 8.3 9/7
A/Y 480 5 8,8 9/8

Les résultats des vérifications et essais figurent dans le rapport
confidentiel N° 60056157 — 556764 — 11.

Parametres spécifiques du _ou des modes de protection

concerné(s) :

Inchangées.
Le marguage doit étre :
DOCUMENTS DESCRIPTIFS

Dossier de certification N° 3GZF500910 - 27 Rév. A du 18 avril
2007.
Ce dossier comprend 10 pages.

CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION SURE
Néant.

EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE SANTE
Inchangées.

VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS
Inchangés.

Inchangé.

Fontenay-aux-Roses, le 19 juin 2007
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The examination and test results are recorded in confidential

report N° 60056157 — 556764 — 11.

Specific parameters of the mode(s) of protection concerned:

Unchanged.

The marking shall be :

Unchanged.

DESCRIPTIVE DOCUMENTS

Certification file N° 3GZF500910 — 27 Rev. A dated April 18™,

2007.

This file includes 10 pages.
SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE

None.

ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS
Unchanged.

ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS
Unchanged.

nlod‘"
ification,
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